Tornillos prisioneros y tornillos prisioneros R

CARACTERISTICA
S

Varios tamafios de Tornillo prisionero M4 x 6mm

rosca disponibles,

incluidos M3, M4, de juego de vasos
M5, M6 y M8

hexagonales de acero de
Fabricado de acero color automatico negro

Color: Negro
DIN 916 — Tornillos

de fijacion de vaso
hexagonal con
punta de copa

Grado 14,9

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

La gama RS Pro de tornillos prisioneros hexagonales dispone de excelentes capacidades en
aplicaciones de reparacion y fijacion de maquinas. Los tornillos prisioneros no tienen cabeza
(también conocidos como sin cabeza o ciegos) y son simplemente una fijacion roscada para
asegurar un objeto dentro de otro. Se utilizan generalmente en areas estrechas donde no se desea
gue la cabeza sobresalta, o un poco de cabeza avellanada de la Top del material para que nada
pueda golpearla e interferir con el funcionamiento de la aplicacion. Se aprietan o deshacen con una
llave Allen o una llave hexagonal

Especificaciones

Tamafo de rosca M4
Material Acero
Acabado Negro, color propio
Tipo de tornillo Tornillo prisionero
Forma de la cabeza Juego de vasos hexagonales
Tipo de unidad Hex.
Tipo de rosca Métrico
Estilo de punto Copa
Caracteristicas de conduccion Vaso hexagonal
Fijaciones y fijaciones; utillaje y reparacion de
Aplicacion maquinaria; Proteccion de seguridad; aplicaciones

electrénicas; Industria de automocioén

Especificaciones mecanicas

Longitud 6mm
Paso de rosca 0,7
Tamano de clave 2mm
Especificacion DIN 916
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Cumplimiento/Certificaciones RoHS

RS Stock No. Size Length
431965 M2 3mm
432643 M2.5 amm
529905 M3 3mm
529911 M3 6mm
529933 M4 Amm
529949 M4 &mm
529955 M4 12Zmm
529961 M5 S5mm
5300086 Méb BEmm
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Vs
A
— | >
Allen Key A A B
ﬂmss'g} Size Length | Length [Shortest Length Rf,:'r‘:‘;':f’
Required (Inches) (mm) (mm)
M3 25 22 56 18 609-562
M4 3 2.48 63 20 609-556
M5 4 2.76 70 25 734-911
M6 5 3.15 80 28 609-534
M8 B 3.54 90 32 609-528
M10 8 3.94 100 36 609-512
M12 10 4.41 112 40 734-955
M14 12 4.92 125 45 499-2436
M16 14 5.51 140 56 499-2414
M18 14 5.51 140 56 499-2414
M20 17 6.3 160 63 499-2458
M22 17 6.3 160 63 499-2458
M24 19 7.09 180 70 499-2442
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