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MATING SIDE SP-VERSION AS SHOWN M 5:1
Steckseite 5P Version wie dargestellt M 5:1
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ATTENTION: THE MALE INSERT (POS. 2) is pressed in
AGAINST 3- AND 4-POL VERSION NOT FROM
THE MATING SIDE; BUT FROM THE TERMINATION SIDE.
Achtung: Der Stifteinsatz (Pos.2) wird entgegen der
3- und &-pol Version nicht von der Steckseite,
sondern von der Anschluflseite eingeprefit.
NOTES / Bemerkung:
CRIMP CONTACT
1 Crimp Kontakt WN-00003
CABLE LENGTH
2 | TOLERANCE WN-00004
Kabellangentoleranz
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