
□30～40 SUS ゴシックアーク マイクロサイド押し　X-Yステージ

注）図中 for M3 screws 等の表記は、M3ねじ用の平座グリを表します。

GYM03S-S1/GYM04S-S1/
SGYM04S-S1

GYM03S-S1

SGYM04S-S1

GYM04S-S1

●精密リニアボールガイドを使用したXYステージです。
●本体ガイド部はクリーングリス仕様となっております。

オプション・グリス交換（マイクロメータヘッド）
交 換 グ リ ス

記 載 例

費 用

クリングリス（-C）

GYMO3S-S1-C

¥6,000

GYMO3S-S1-RRR-C

仕　様
形 式

勝 手 違 い

テ ー ブ ル 面

案 内 方 式

移 動 範 囲

真 直 度

最小読み取り

水 平 耐 荷 重

モーメント荷重

材 質

外 観

自 重

直 交 度

駆 動 方 式

価　　　　格

GYM03S-S1
GYM03S-S1-RRR
30mm×30mm

リニアボール　ガイド

±3.25mm（2軸共）

1μm以内／6.5mm

10μm

2kg

SUS440C

ナシ

190g

20μm以内／6.5mm

マイクロメータヘッド
（6.5mm）

￥38,000

10秒/kg-cm

GYM04S-S1
GYM04S-S1-RRR

40mm×40mm

±6.5mm（2軸共）

1μm以内／13mm

5kg

460g

20μm以内／13mm

マイクロメータヘッド
（13mm）

￥38,000

6秒/kg-cm

SGYM04S-S1
SGYM04S-S1-RRR

￥38,000

※真空対応につきましては、低、中、高の真空レベルがありますので、営業部へお問い合わせください。

GYM03S-S1
※NEW

GYM04S-S1
※NEW

SGYM04S-S1
※NEW



□50～70 SUS ゴシックアーク マイクロサイド押し　X-Yステージ

注）図中 for M3 screws 等の表記は、M3ねじ用の平座グリを表します。

GYM05S-S1/SGYM06S-S1/
GYM07S-S1

GYM05S-S1

GYM07S-S1

SGYM06S-S1

●精密リニアボールガイドを使用したXYステージです。
●本体ガイド部はクリーングリス仕様となっております。

オプション・グリス交換（マイクロメータヘッド）
交 換 グ リ ス

記 載 例

費 用

クリングリス（-C）

GYMO3S-S1-C

¥6,000

GYMO3S-S1-RRR-C

仕　様
形 式

勝 手 違 い

テ ー ブ ル 面

案 内 方 式

移 動 範 囲

真 直 度

最小読み取り

水 平 耐 荷 重

モーメント荷重

材 質

外 観

自 重

直 交 度

駆 動 方 式

価　　　　格

GYM05S-S1
GYM05S-S1-RRR
50mm×50mm

リニアボール　ガイド

±6.5mm（2軸共）

1μm以内／13mm

10μm

8kg

SUS440C

外装処理無し

620g

マイクロメータヘッド
（13mm）

￥40,000

4秒/kg-cm

SGYM06S-S1
SGYM06S-S1-RRR
60mm×60mm

10kg

820g

20μm以内／13mm

￥40,000

1.6秒/kg-cm

GYM07S-S1
GYM07S-S1-RRR
70mm×70mm

12kg

1140g

￥52,000

1.0秒/kg-cm

※真空対応につきましては、低、中、高の真空レベルがありますので、営業部へお問い合わせください。

GYM05S-S1
※NEW

SGYM06S-S1
※NEW

GYM07S-S1
※NEW



□30～40 SUS ゴシックアーク マイクロセンター押し　X-Yステージ

注）図中 for M3 screws 等の表記は、M3ねじ用の平座グリを表します。

GYM03S-C1/GYM04S-C1/
SGYM04S-C1

GYM03S-C1

SGYM04S-C1

GYM04S-C1

●精密リニアボールガイドを使用したXYステージです。
●本体ガイド部はクリーングリス仕様となっております。

オプション・グリス交換（マイクロメータヘッド）
交 換 グ リ ス

記 載 例

費 用

クリングリス（-C）

GYMO3S-C1-C

¥6,000

GYMO3S-C1-RRR-C

仕　様
形 式

勝 手 違 い

テ ー ブ ル 面

案 内 方 式

移 動 範 囲

真 直 度

最小読み取り

水 平 耐 荷 重

モーメント荷重

材 質

外 観

自 重

直 交 度

駆 動 方 式

価　　　　格

GYM03S-C1
GYM03S-C1-RRR
30mm×30mm

リニアボール　ガイド

±3.25mm（2軸共）

1μm以内／6.5mm

10μm

2kg

SUS440C

外装処理無し

190g

20μm以内／6.5mm

マイクロメータヘッド
（6.5mm）

￥38,000

10秒/kg-cm

GYM04S-C1
GYM04S-C1-RRR

40mm×40mm

±6.5mm（2軸共）

1μm以内／13mm

5kg

460g

20μm以内／13mm

マイクロメータヘッド
（13mm）

￥38,000

6秒/kg-cm

SGYM04S-C1
SGYM04S-C1-RRR

￥38,000

※真空対応につきましては、低、中、高の真空レベルがありますので、営業部へお問い合わせください。

GYM03S-C1
※NEW

SGYM04S-C1
※NEW

GYM04S-C1
※NEW



□50～70 SUS ゴシックアーク マイクロセンター押し　X-Yステージ

注）図中 for M3 screws 等の表記は、M3ねじ用の平座グリを表します。

GYM05S-C1/SGYM06S-C1/
GYM07S-C1

GYM05S-C1

GYM07S-C1

SGYM06S-C1

●精密リニアボールガイドを使用したXYステージです。
●本体ガイド部はクリーングリス仕様となっております。

オプション・グリス交換（マイクロメータヘッド）
交 換 グ リ ス

記 載 例

費 用

クリングリス（-C）

GYMO5S-C1-C

¥6,000

GYMO5S-C1-RRR-C

仕　様
形 式

勝 手 違 い

テ ー ブ ル 面

案 内 方 式

移 動 範 囲

真 直 度

最小読み取り

水 平 耐 荷 重

モーメント荷重

材 質

外 観

自 重

直 交 度

駆 動 方 式

価　　　　格

GYM05S-C1
GYM05S-C1-RRR
50mm×50mm

リニアボール　ガイド

±6.5mm（2軸共）

1μm以内／13mm

10μm

8kg

SUS440C

外装処理無し

620g

20μm以内／13mm

マイクロメータヘッド
（13mm）

￥40,000

4秒/kg-cm

SGYM06S-C1
SGYM06S-C1-RRR
60mm×60mm

10kg

820g

￥40,000

1.6秒/kg-cm

GYM07S-C1
GYM07S-C1-RRR
70mm×70mm

12kg

1140g

￥52,000

1.0秒/kg-cm

※真空対応につきましては、低、中、高の真空レベルがありますので、営業部へお問い合わせください。

GYM05S-C1
※NEW

GYM07S-C1
※NEW

SGYM06S-C1
※NEW


