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32 Piece Multi-Purpose Security Bit Set

Code commande RS 615-9209
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Spécifications :

* Matériau : acier au chrome-molybdéne-vanadium (S-2) pour les embouts, porte-embouts moulé par
injection de PP

* Finition : sablée pour I'embout de tournevis, couleur rouge (Pantone 187c) pour le porte-embout

* Dureté : traitement thermique jusqu'a HRC 56 - 62 (embouts de tournevis)

Contenu :

Jeu de 32 embouts de sécurité a usages multiples de 25 mm (1" - 1) avec quatre supports moulés par
injection de couleur rouge (symbole

et tailles d'impression de couleur noire) Tailles : plats : 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8 mm, empreintes Phillips/
Pozidriv:n° 0, n° 1, n° 2 et n° 3 (chaque type de pointe), Embout hexagonal : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5,

5,5 et 6 mm, Torx inviolable : T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 et T-40

1 porte-embout magnétique a axe en acier inoxydable hexagonal 1/4" 60 mm (2 1/4").

Remarques :

Les tests de couple et de qualité sont conformes aux normes DIN-5263, DIN-5264, DIN-8764 PH
et PZ, DIN-7422 et aux normes pour tournevis Camcar Textron.
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