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1. Introduction
L'instrument thermo-anémomètre CFM / CMM mesure la vitesse de l'air, le débit d'air 
(volume) et la température. Le grand écran LCD retro-éclairé, facile à lire, comprend de 
l’affichage  principal et secondaire ainsi que de nombreux indicateurs d'état. Le compteur 
est expédié entièrement testé et calibré et, avec une utilisation appropriée, fournira des 
années de service fiable.

Vitesse de l'air  Intervalle Résolution Précision
m/s
(mètres par seconde) 0.40 - 30.00 m/s 0.01 m/s ±(3% + 0.20 m/s)

km/h
(kilomètres / heure) 1.4 - 108.0 km/h 0.1 km/h ±(3% + 0.8 km/hr)

ft/min
(pieds par minute) 80 – 5900 ft/min 1 ft/min ±(3% + 40 ft/m)

mph
(miles par heure) 0.9 – 67.0 mph 0.1 mph ±(3% + 0.4 MPH)

noeuds
(MPH nautique) 0.8 à 58.0 knots 0.1  nœud ±(3% + nœuds)  

2. Caractéristiques

Flux d'air Intervalle Résolution Zone

CMM
(mètres cubes / min) 0-999900 m3/min 0.001 à 100 0 .000 à 999.9m2

CFM
(pieds cubes / min) 0-999900 ft3/min 0.001 à 100 0.000 à 999.9ft2

Température de l'air
Gamme Z Résolution Précision

0°C-50°C(32°F-122°F ) 0.1°C/°F 4.0°C(2.0°F)



Circuit Circuit de microprocesseur LSI personnalisé 
Écran LCD double fonction à 4 chiffres
Taux d'échantillonnage Une  lecture par seconde environ

Capteurs 
Capteur de vitesse/ débit d'air: Bras de pale inclinés 
conventionnels avec roulement à billes de  faible frottement 
Capteur : Thermistance de précision de type NTC

Mise hors tension
automatique 

Arrêt automatique après 20 minutes pour préserver la vie de la 
batterie

Température de
 fonctionnement 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F)

Température de stockage -10 ° C à 60 ° C (14 ° F à 140 ° F) 
L’humidité <80% HR
Humidité de stockage <80% HR
Altitude 2000 mètres (7000 pieds) maximum
Batterie Une pile AA 3 * 1.5 volt

Vie de la batterie  
40 heures environ (Si le rétro-éclairage est utilisé 
en permanence, la durée de vie de la batterie sera 
considérablement réduite)

La batterie Environ 8.3 mA  du courant continu 

Tableau de conversion des unités

m/s ft/min Knots Km/h MPH
1m/s 1 196.87 1.944 3.6 2.24
1ft/min 0.00508 1 0.00987 0.01829 0.01138
1knot 0.5144 101.27 1 1.8519 1.1523
1Km/h 0.2778 54.69 0.54 1 0.6222
1MPH 0.4464 87.89 0.8679 1.6071 1


