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Informacoes do pedido

ATM60-P4H13X13 1030013

Outras versoes do aparelho e acessorios

Figura pode ser diferente

CE®= &
EAL

Dados técnicos em detalhe
Performance

Nimero de passos por volta
Nimero de rotacoes

Resolugcao max. (volta unica, multivolta)

Limites de erro G

Desvio-padrao de repeticao o,

1)

8.192
8.192

8.192 (13 bit), 8.192 (13 bit)Resolugdo maxima admitida: 25 bit (12 bit volta Gnica x 13 bit
multivolta ou 13 bit volta Gnica x 12 bit multivolta).

0,25° ¥

0,1°2

Conforme DIN ISO 1319-1, posicédo do limite de erro superior e inferior em dependéncia da situacdo de montagem, sendo que o valor dado se refere a posicéo si-

meétrica, ou seja, o deslocamento para cima ou para baixo € de valor igual.

2)

Interfaces

Interface de comunicacao

Detalhe da interface de comunicacao
Protocolo de dados

Definicao do endereco

Taxa de transmissao de dados (taxa Baud)
Informacao do estado

Conexao do barramento
Tempo de inicializacao
Tempo de determinacao de posicao

Ssli

Conforme DIN ISO 55350-13; 68,3% dos valores medidos se situam dentro da faixa indicada.

PROFIBUS DP

DPVO

Perfil para encoder (07hex) - Classe 2

0 ... 127, Interruptor DIP ou protocolo

9,6 kBaud ... 12 MBaud, deteccdo automatica

LED verde (operacgao), LED vermelho (atividade do barramento)
Interruptor DIP b

1.250 ms 2
+ 0,25 ms

Set (ajuste eletronico) Via botdo PRESET ou protocolo

Y Conectar somente ao dispositivo final.
2)

Dados elétricos
Faixa da tensao de alimentacao

1)

Apbs este tempo, € possivel a leitura das posigdes validas.

10V..32V

Este é um produto padrao, ndo se tratando de um componente de seguranca nos moldes da Diretriz de Maquinas. Célculo com base na carga nominal dos compo-

nentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequéncia de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletronicas sdo consideradas perigosas. Para mais informacdes, consulte o

Documento N° 8015532.
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MTTFd: Tempo até uma falha perigosa

1)

150 anos (EN 1SO 13849-1) V)

Este é um produto padréo, ndo se tratando de um componente de seguranca nos moldes da Diretriz de Maquinas. Calculo com base na carga nominal dos compo-

nentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequéncia de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletronicas sdo consideradas perigosas. Para mais informacdes, consulte o

Documento N° 8015532.
Dados mecéanicos

Modelo mecanico
Diametro do eixo
Comprimento do eixo
Peso

Material do eixo
Material do flange
Material da carcaca

Torque de partida
Torque de operacao
Carga do eixo permitida

Momento de inércia do rotor
Vida util dos mancais
Aceleracao angular

Rotacao de operacao
1)

Dados ambientais

CEM

Grau de protecao

Umidade relativa do ar permitida

Faixa de temperatura de operacao

Faixa de temperatura de armazenamento
Resisténcia a impactos

Resisténcia a vibracoes

Y Com conector oposto encaixado.

Classificacoes
ECl@ss 5.0
EClI@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
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Eixo macico, Flange de fixacao
10 mm x 19 mm

19 mm

0,59 kg

Aco inoxidavel

Aluminio

Peca de aluminio fundido

0,5 Ncm, sem anel de vedacao do eixo
2,5 Ncm, com anel de vedacao do eixo

1,8 Ncm, com anel de vedagao do eixo
0,3 Ncm, em caso de retirada do anel de vedacao do eixo na instalacao do cliente

300 N / radial
50 N / axial

35 gcm?
3,6 x 10”9 rotacoes
< 500.000 rad/s?

< 6.000 min' Y

Ao dimensionar a faixa de temperatura de servico, observar o autoaquecimento de 3,3 K por 1000 rotagdes/min.

Segundo EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3

IP67, com anel de vedagao do eixo (segundo IEC 60529) o)
IP43, sem anel de vedagao do eixo, ndo vedado no flange do encoder (segundo IEC 60529) b
IP66, sem anel de vedagao do eixo, vedado no flange do encoder (segundo IEC 60529) o)

98 %

-20°C...+85°C

0 °C... +125 °C, Sem embalagem

100 g, 6 ms (segundo a EN 60068-2-27)

20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (segundo a EN 60068-2-6)

27270502
27270502
27270590
27270590
27270502
27270502
27270502
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ECl@ss 9.0 27270502
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
UNSPSC 16.0901 41112113

Desenho dimensional (Dimensées em mm)

@ 59.5 (2.34)

3
(0.12)
tT
L |024
27.8 ‘
(1.09)
74.8 (2.94)

Pinagem

@ Conexao de encaixe interna para o encoder
®@ Ligacao externa para o barramento

Régua de bornes Conector ma- Conector ma-
cho, 4 pinos cho, 5 pinos

1 1

2 3

3 -

4 -

Sinal Explicacao
Us (24 V) Tensao de alimen-
tacao 10a 32V
0V (GND) Massa (0 V)
B
A
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5 - 4 - B
6 - 2 - A
7 - - 1 2P5
1)
8 - - 3 2M
1)
- 2 1 - N.C -
- 4 3 - N.C -
- - 5 5 Tela

1)

Acessorio recomendado

Outras versoes do aparelho e acessorios
Descricao resumida Tipo N° de artigo

Adaptagao de eixos

- Acoplamento de fole, diametro de eixo de 6 mm / 10 mm, desvio maximo do eixo: radi- KUP-0610-B 5312982
'(// al £ 0,25 mm, axial = 0,4 mm, angular * 4°; velocidade max. de rotacdo 10.000 rpm,

‘ -30° a +120° Celsius, torque maximo de 80 Ncm; material: fole em aco inoxidavel, cu-

bos de aperto em aluminio

'/ 5 Acoplamento de disco elastico, diametro de eixo de 6 mm/10 mm, desvio maximo do KUP-0610-F 5312985
‘(/ eixo: radial +/- 0,3 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 2,5°; velocidade de rotacdo max.
ik 12.000 rpm, -10° a +80° Celsius, torque maximo de 60 Ncm; material: flange em alu-

minio, membrana em poliamida reforgada com fibra de vidro e pino de acoplamento em
aco temperado

. Acoplamento de fole, didametro de eixo de 10 mm / 10 mm, desvio maximo do eixo: ra- KUP-1010-B 5312983
( '// dial £ 0,25 mm, axial + 0,4 mm, angular + 4°; velocidade max. de rotacdo 10.000 rpm,

\ -30° a +120° Celsius, torque maximo de 80 Ncm; material: fole em aco inoxidavel, cu-
bos de aperto em aluminio

/( eixo: radial +/- 0,3 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 2,5°; rotagdes max. 12.000 rpm,
z -10° a +80° Celsius, torque maximo de 60 Ncm; material: flange em aluminio, mem-
brana em poliamida reforgada a fibra de vidro e pino de acoplamento em aco endureci-
do

(~ B Acoplamento de disco elastico, diametro de eixo de 10 mm/10 mm, desvio maximo do KUP-1010-F 5312986
{

~ Acoplamento de fole, didametro de eixo de 10 mm / 12 mm, desvio maximo do eixo: ra- KUP-1012-B 5312984
',// dial £ 0,25 mm, axial = 0,4 mm, angular + 4°; velocidade max. de rotacdo 10.000 rpm,
\ -30° a +120° Celsius, torque maximo de 80 Ncm; material: fole em aco inoxidavel, cu-
bos de aperto em aluminio

Cantoneiras e placas de fixacao

o1 Cantoneira de fixagcao para encoder com colar de centragem de 36 mm para flange de BEF-WF-36 2029164
& fixagdo, inclusive conjunto de fixacado
Flanges
N Adaptador de flange, adaptagao de flange de fixagdo com centragem de 36 mm para BEF-FA-036-050 2029160
~ ﬁr servoflange de 50 mm, aluminio, incluindo 3 parafusos de cabeca chata M4 x 10, Alu-
- minio, inclusive 3 parafusos de cabeca embutida M4 x 10
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Descricao resumida Tipo N° de artigo

UL Adaptador de flange, adaptacao de flange de fixagdo com centragem de 36 mm para BEF-FA-036-060REC 2029162
placa de montagem quadrada de 60 mm, aluminio, incluindo 3 parafusos de cabecga
e chata M4 x 8, Aluminio, inclusive 3 parafusos de cabegca embutida M4 x 8

R b Adaptador de flange, adaptacao de flange de fixagdo com centragem de 36 mm para BEF-FA-036-060RSA 2029163
. placa de montagem quadrada de 58 mm com amortecedor de impacto, aluminio, Alu-
g minio
4 \ Adaptador de flange, adaptacao de flange de fixagdo com centragem de 36 mm para BEF-FA-036-100 2029161
“;X ] 100 mm servoflange com centragem de 60 mm, aluminio, Aluminio

< AD-ATM60-KA3PR 2029225
\ ‘LQ AD-ATM60-SR3PR 2031985
Conectores encaixaveis e cabos

Cabecote A: Chicotes LTG-2102-MW 6021355
Cabecote B: Chicotes
Cabo: PROFIBUS DP, PUR, blindado

Cabecote B: Chicotes

\ Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado B DOL-1205-GO5MQ 6026006
\ ® Cabo: PROFIBUS DP, trangado em pares, PUR, sem halogénio, blindado, 5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado B DOL-1205-G10MQ 6026008
Cabecote B: Chicotes
Cabo: PROFIBUS DP, trangado em pares, PUR, sem halogénio, blindado, 10 m

Cabecote A: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado B STL-1205-GO5MQ 6026005
\ Cabecote B: Chicotes
% %

Cabo: PROFIBUS DP, trangado em pares, PUR, sem halogénio, blindado, 5 m
Blindagem do fio filme AL-PT, estanhado com blindagem total tela C

Cabecote A: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado B STL-1205-G10MQ 6026007
Cabecote B: Chicotes

Cabo: PROFIBUS DP, trangado em pares, PUR, sem halogénio, blindado, 10 m

Blindagem do fio filme AL-PT, estanhado com blindagem total tela C

Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A YF2A14-050VB3X- 2096235
Cabecote B: Chicotes LEAX
"Q Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 5 m

‘ Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, reto DO0S-1204-G 6007302
SN Cabecote B: -
@ Cabo: nao blindado
TN Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado B D0S-1205-GQ 6021353
[\ : ﬁ%« Cabecote B: -

‘ ". Cabo: PROFIBUS DP, blindado

6~ Cabecote A: Conector macho, M12, 5 pinos, reto, Codificado B STE-1205-GQ 6021354

( b Cabecote B: -

'&’ Cabo: PROFIBUS DP, blindado
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



