Conectores coaxiales E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Conector SMA de montaje con
SMA de montaje con

eborde reborde recto de 50Q RS Pro,
Conector hembra conQCtor jaCk

coaxial RF
subminiatura

Cuerpo y contacto

chapados en oro

Impedancia de 50
ohmios

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 3 de 313



Conectores coaxiales

Descripcién de producto

La Marca de confianza RS Pro presenta una serie de conectores SMA rectos de 50 Q. Estos
conectores jack SMA tienen contactos de cobre-berilio chapados en oro y cuerpo de laton chapado
en oro, acero inoxidable chapado en oro o latén chapado en niquel. Una gama de alta calidad de
conectores SMA disefiada para usar de dc a 18 GHz y se utilizaria normalmente en sistemas de
antena WiFi. Los conectores se suministran en varios estilos de montaje y cuerpo.

Numero de pieza 921-0203 conector hembra recto

Numero de pieza 921-0212 gato con reborde cuadrado

NuUmero de pieza 921-0215 conector hembra pasante

Numero de pieza 921-0219 conector jack de panel de dos orificios

Especificaciones generales

Tipo de conector coaxial
Género

Tipo de montaje

Método de terminacion
Orientacion del cuerpo
Tipo de cable

Tamafio

Mamparo

Chapado del cuerpo
Material de contacto
Chapado de los contactos

Aplicacion

Material del cuerpo

Tipo

Tipo de relacion de posicidon

Especificaciones eléctricas

Impedancia
Polaridad
Frecuencia de funcionamiento

Conector SMA
Hembra
Montaje por reborde
Soldadura
Recta

Coaxial
Subminiatura
No

Oro
Cobre-berilio
Oro

Antenas; industriales; inalambricas; banda ancha;
militares

Laton
SMA
Roscado

500hm
Normal
0 a 18GHz
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9210203
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9210212
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9210215
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9210219

Conectores coaxiales

VSWR (relacion de ondas de tension 123
permanente) '
Tension nominal 500V ac

Especificaciones del entorno de funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.: o

o -65°C
-20 °C
Temperatura de funcionamiento 165°C

maxima; 90 °C

Cumplimiento/Certificaciones EN61340
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