
Ficha de producto 

Carácterísticas 
A9MEM3255 

iEM3255 kWh. E y P act. y react. 4tar, alm. sobr, 
cont. hor, MID, com Modbus486 
  

 

 
Principal 
Range Acti 9 

Product name IEM3000 

Modelo de dispositivo IEM3255 

Tipo de producto o componente Energy meter 

 
Complementario 
Descripción de polos 1P + N 

3P 
3P + N 

Tipo de medición Energía activa 

Gestión de la energía Subcontaje y localización de costes 

Clase de precisión Class C 

Tipo de entrada analógica TI externo 

Corriente nominal (In) 5 A 

Rango de medición directa 100...277 V 
173...480 V 

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz 

Tipo de tecnología Electrónico 

Tipo de pantalla Pantalla LCD 

Capacidad máxima de medida 99999.9999 MWh 

Protocolo de puerto de comunicación Modbus 

4 recaudadores modulares Encendido: verde piloto indicador 
Accuracy checking: amarillo flashing LED 
Comunicaciones activas en el puerto Modbus (Modbus): amarillo piloto indicador 
Sobrecarga alarme 

Número de entradas 1 digital 

Número de salidas 1 digital (static) 

Modo de montaje Ajustable en clip 

Soporte de montaje Carril DIN 

Conexiones - terminales Terminal de tornillo 6 mm² para circuito de corriente 
Terminal de tornillo 4 mm² para circuito tensión 

Categoría de sobretensión III 

Normas IEC 61036 
IEC 61557-12 
IEC 62053-21 
IEC 62053-22 
IEC 62053-23 
IEC 61010 
EN 50470-1 
EN 50470-3 

Certificados de producto MID 

 
Medioambiente 
Dos zócalos laterales Panel frontal: IP40 de acuerdo con IEC 60529 

Cuerpo: IP20 de acuerdo con IEC 60529 

Grado de contaminación 2 

Color Blanco 
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Pasos de 9 mm 10 

Ancho 90 mm 

Alto 95 mm 

Profundidad 69 mm 

 
Oferta sostenible 
Estado de la Oferta sostenible Producto Green Premium 

RoHS Conforme - desde 1214 - Declaración de conformidad de Schneider Electric 

REACh La referencia no contiene SVHC por encima del umbral 

Perfil ambiental del producto Disponible 

Instrucciones Fin de Vida del producto Disponible 
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