D-Sub-Steckverbinder Eﬂg

MERKMALE
15-polige Sub-D-
" et Einbausteckverbinderbuchse
von RS Pro, 2,77 mm
Durable Gehause RaSte I'maB

aus verzinntem
Stahl

Vertiefungen am
Gehéause (nur
Stecker) Fir
verbesserte
elektrische
Leitfahigkeit und
Erdung

Guter EMI/RFI-
Schutz

Vergoldete
gestanzte und
geformte Kontakte

Flansche mit fur
Befestigungsbohrun
gen zur

Schraubmontage an
einem Platte

_ Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile
Verzinnte ) in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Lotkelchanschlisse Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fur einfachen fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1 Von
414



D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Ein langlebiger D-Subminiatur-Steckverbinder mit einem robusten Geh&use aus Stahl, gestanzte
und gedrehte Crimpkontakte und Létkelchen fir den einfachen Anschluss von Drahten. Diese D-
Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer
Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Kontakte 15

Geschlecht Buchse
Gehdauseausrichtung Gerade
Montageart Tafelmontage
D-Steckverbinder Standard-D-Sub
D-Sub-Gehausegroie A
Anschlussmethode Lot
Gehausematerial Stahl
Abmessungen 39,14 mm x 10,85 mm x 12,55 mm
Kontaktwerkstoff Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung Gold

Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und
Kommunikationsgerate; Datenverarbeitungsgeréte,

Anwendung Industrielle Gerate, Pruf- und Messgerate,
Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare
Gerate zur Stromerzeugung

Lebensdauer 150 Steckzyklen

Elektrische Spezifikationen
Nennstrom 5.0A
Nennspannung 500V
Kontaktwiderstand 10 m Ohm MAX
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D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

Mechanische Spezifikationen

Rastermalf} 2.77mm

Lange 39.14mm
Breite 10.85mm
Tiefe 12.55mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +105°C
Minimale Betriebstemperatur -55°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung MIL-C-24308

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1 Von
434



D-Sub-Steckverbinder Eﬂg
_ 391430390560015)
33,3310.2%(1312+.,010
24 670299711010 &
& a8 A A
E'El C ® o) zgr o8 82
He rap ¥ | . + N «“al 8
Ea | i \\. t > :F' 3 Emi §§ %E
“EI \ ld!‘ / ¥
- 2.7 Tk0.38¢.1059:,015)
A
MATING FACE A
A AN W :
= + i) +
2 [DU[]DD} i 3 E
HA — ~ —— of
T M~
E’E \. ) M
¥ : B
A A
27.5£0,38(10835.00%) Afezztas)
li0.7240.38]
Seite 1 Von

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen
444



