
DEUTSCH
Bedienungsanleitung

96 X 96 DIN Größe

Lagernummer: 1885164

- 4-stellige Anzeige

- Temperatursensor Eingang (TC / RTD)

- Programmierbare Steuerungs- und Alarmfunktionen für 

Steuerausgänge

- Einstellbarer Prozess-Offsetwert

- Programmierbare EIN/AUS, P, PI, PD und PID 

Steuerungstypen

- Anpassung der PID-Koeffizienten an das System mit 

Self-Tune und Auto-Tune 

TEMPERATURREGLER

TEMPERATURREGLER



IDM 503 / 505 English

Eingänge

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Versorgungsspannung

Maße

96x96mm

Spezifikationen

2

DEUTSCH

24VW(±15%) 50/60Hz - 3VA

Ausgänge

Elektrische Verdrahtungen

Prozesseingang: TC/RTD
Thermoelement (TC): J, K, R, S, T und L (IEC584.1)(ITS90)

Widerstandsthermometer (RTD): 2- oder 3-Leiter Pt100 ( IEC 751) (ITS90)

Prozessoutput: Relais(7A@250VV bei ohmscher Last) oder SSR Treiberausgang

(Maximal 10mA, Max. 17VZ )

Alarmausgang:Relais  (7A@250VV bei ohmscher Last)

Betriebstemperatur: 0...50ºC

Luftfeuchtigkeit : 0-90%RH (nicht-kondensierend)

Schutzklasse: IP65 vorne, IP20 hinten

‘
‘‘K’’ NiCr-Ni,

‘‘R’’ Pt13%RhPt,
‘‘S’’ Pt10%RhPt,
Pt-100, TC/RTD

‘J’’ Fe-CuNi,

Versorgungsspannung
24 Vac/Vdc

SSR-Treiberausgabe
10mA@17Vdc

(maximal)

Prozess- oder
Alarmausgang

Temperaturmesseingang

Relaisausgang
7A@250Vac

Ausgabe verarbeiten

C NO

96 x 96 mm


