
 

Dane techniczne

Przenośne termometry na podczerwień Fluke seria
60

Najważniejsze cechy

Te przenośne urządzenia pozwalają profesjonalistom monitorowanie pracy silników elektrycznych i rozdzielnic,
wyszukiwanie problemów związanych z ogrzewaniem i wentylacją oraz łatwe diagnozowanie niepoprawnego działania
samochodów.

Fluke 61:

Jasna plamka laserowa umożliwia łatwe namierzanie celu
Wyświetlacz w sposób przejrzysty wskazuje zmierzone wartości
Pochłaniający uderzenia holster zwiększa odporność
0.2 °C (0. 5 °F) rozdzielczość do 275 °C (525 °F)
Podświetlany wyświetlacz dla łatwiejszych odczytów w ciemności
Automatyczny tryb uśpienia po 7 sekundach wydłużający żywotność baterii
Baterie alkaliczne umożliwiają wykonanie 4000 pomiarów

Fluke 63:

Wysoka rozdzielczość optyczna
Wysoka dokładność: 1% i powtarzalność: 0.5%
 
Celownik laserowy
Podświetlany wyświetlacz
Rozszerzony zakres pomiarowy do 535 °C (999 °F)
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Omówienie produktu: Przenośne termometry na podczerwień Fluke
seria 60

Fluke posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie pomiaru temperatury. Dzisiaj oferujemy najnowsze
urządzenia na podczerwień do pomiaru temperatury, sondy, akcesoria i opinie najlepszych ekspertów dla całego
zakresu zastosowań. Fluke oferuje swoje urządzenia z najlepszą gwarancją i serwisem.

Sięgnij po trwały termometr na podczerwień Fluke serii 60, który pozwala na pomiar temperatury w trudnodostępnych,
gorących, rotujących i niebezpiecznych miejscach oraz urządzeniach. Dokonaj pomiaru temperatury w szerokim
zakresie od -40°C do 760°C (-40 °F do 1400 °F). Udoskonalony układ optyczny umożliwia pomiar temperatury
mniejszych obiektów z większej odległości. Wszystko to osiągniesz przy użyciu wygodnego i łatwego urządzenia
przenośnego.

Specyfikacje: Przenośne termometry na podczerwień Fluke seria 60

Specyfikacja

Podswietlany wyswietlacz dla latwiejszych odczytów w ciemnosci
Fluke 61  Tak

Fluke 63  Tak

Zatrzymuje wskazania temperatury
Fluke 61  Tak

Fluke 63  Tak

Zakres
Fluke 61  -18 do 275 ºC (-0 do 525 ºF)

Fluke 63  -32 do 535 ºC (-25 do 999 ºF)

MIN/MAX/Sred.
Fluke 61  Nie dostepne

Fluke 63  MAX

Rejestracja
Fluke 61  Nie dostepne

Fluke 63  Nie dostepne

Odleglosc do celu
Fluke 61  8:1

Fluke 63  12:1

Alarm wysoki/niski
Fluke 61  nie dostepny

Fluke 63  Tak

Opcjonalna sonda RTD (dotykowy pomiar temperatury)
Fluke 61  nie dostepny

Fluke 63  nie dostepny
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Emisynosc
Fluke 61  Stala 0.95

Fluke 63  Stala 0.95

 

Dokladnosc pomiaru

Fluke 61

-18 °C (0 °F) do -1 °C (30 °F)  ± 3 °C (5 °F)

powyzej -1 °C (30 °F) do 275 °C (525 °F)  ± 2% wartosci odczytu lub 2 °C (3.5 °F)

  (Ze stabilnoscia miernika pomiedzy 23-25 °C)

Fluke 63

-32 do -26 ºC (-25 do -15 ºF):  ±3 ºC (±5 ºF)

-26 do -18 ºC (-15 do 0 ºF):  ±2.5 ºC (±4 ºF)

-18 do 23 ºC (-0 do 73 ºF):  ±2 ºC (±3 ºF)

  Dla obiektów 23 ºC (73 ºF): ±1% wartosci odczytu lub ±1 ºC (±2 ºF),
którakolwiek wyzsza



 

4    Fluke Corporation     Przenośne termometry na podczerwień Fluke seria 60

https://www.fluke.com/pl-pl/produkt/pomiar-temperatury/termometry-ir/fluke-61

Modele

Fluke 61

Infrared Thermometer
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