Tubo flessibile dell'aria Eﬂg

CARATTERISTICH

E
Tubo flessibile dell'aria
AT trasparente RS Pro in
raceord fluoropolimero 1005T serie
omm

Pressione di
esercizio massima
fino a 22 bar

Conformita FDA per
le sostanze
generalmente
riconosciute come
sicure

Tubo in PTFE con

elevata resistenza

agli agenti
aggressivi e
COrrosivi

| nostri tubi
pneumatici offrono
un'elevata
resistenza
all'abrasione

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Tubo flessibile dell'aria Eﬂg

DESCRIZIONE del

Indipendentemente dal fatto che si stia cercando un aggiornamento del tubo in poliuretano, del tubo
in gomma, Get More out of your pneum system, o che vi sia un difetto Visual. Ottenere il tubo
dell'aria giusto e essenziale per una pressione dell'aria compressa stabile e per la sicurezza
dell'utente.

Specifiche generali

Colore Chiaro

Materiali Fluoropolimero
Tubo in PTFE con elevata resistenza agli agenti
aggressivi e corrosivi, elevata resistenza alle abrasioni

Applicazione Applicazioni alimentari e industriali

Caratteristiche speciali

Specifiche meccaniche

Diametro interno tubo flessibile 4mm
Diametro esterno tubo flessibile 6mm
Lunghezza 5m

Specifiche dell'ambiente operativo

Pressione di esercizio massima 20 bar
Temperatura di esercizio minima -40°C
Temperatura di esercizio massima 150 °C.
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Tubo flessibile dell'aria E‘Elﬂg

Omologazioni

Conformita/certificazioni FDA 177.1550
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	Tubo flessibile dell'aria trasparente RS Pro in fluoropolimero 1005T serie 6mm

