Cosses a ceillet

CARACTERISTIQU

ES

Conception robuste
a paroi épaisse

Le corps fermé
garantit que la
terminal a sertir
s'adapte solidement
autour du cable

Le matériau du
corps en cuivre est
élevé

Conductivité et
sertissage facile

Le placage en étain
sur terminal a sertir
fournit une
résistance ala
corrosion

Corps interne en
forme d'entonnoir
pour faciliter
I'insertion des fils

terminal a bague tubulaire
non isolé de RS Pro, taille de
filetage M12 a 50 mm2

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Cosses a ceillet

Description du produit

Cosse a ceillet a sertir tubulaire a utilisation intensive de haute qualité de RS PRO, également
connue sous le nom de connecteur a ceillet ou de cosse de cable. Les cosses a ceillet a sertir a
utilisation intensive sont utilisées pour connecter un cable multiconducteurs a un goujon ou a une
borne sur un composant électrique, tel qu'une borne de batterie. Cette cosse a ceillet tubulaire est
étamée et fabriquée a partir de cuivre a paroi épaisse, a utilisation intensive, extrémement
conducteur. Une fois correctement sertie sur un cable, cette cosse a ceillet fournit une connexion

électrique slre et fiable.

Caractéristiques

Isolation

Matériau du contact
Placage de contact
Diamétre de bornage

Application

Spécifications mécaniques

Non isolé

Cuivre

Etain

M12

Les connecteurs de fil a ceillet a sertir sont utilisés
dans une large gamme d'industries pour connecter des
cables d'alimentation multibrins & des composants
électriques dans des applications plus intensives. Les
applications incluent le cablage dans les systémes de
controle industriel et les machines industrielles, les
applications automobiles, I'équipement de
communication, les alimentations et les appareils
électroménagers.

Longueur totale
Diameétre de bague interne
Taille de fil maximale

43.2mm
12.8mm
50mm~2

Spécifications de I'environnement de fonctionnement
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Cosses a ceillet Eﬂg

Température d'utilisation maximale 150 °C

Homologations

Conformité/certifications BS 2871, BS 4579 Partie 1, BS 1872 Partie 2
2011/65/EU et 2015/863
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Cosses a ceillet

RS|

FRO
RS Pro Conductor Size  |Stud Size| Length | Width | Inside Diameter |  Hole Diameter
~ Stock Number (mm?) (L) (W) (D) (d@)
119.160 - : 26 10 4 63
119.176 - 8 273 125 4 83
531015 10 5 30 104 45 51
531.021 10 : 30 105 45 63
531.037 10 8 30 125 45 82
631.043 16 B 30.7 1 55 63
531.059 16 8 07 | 125 556 84
1531.065 25 6 322 131 67 63
531.011 % 8 322 131 6.7 83
531.087 2% 10 369 15.1 67 102
2414631 3 8 376 15 8 86 83
531885 3% 10 415 16.2 86 103
531891 50 10 432 176 96 103
531.908 50 12 432 187 96 128
531.914 10 10 504 218 12 102
531920 10 12 504 218 12 12.7
2414647 95 10 532 | 243 135 103
2414669 g5 12 532 | 243 135 121
241 4652 120 10 591 275 15 103
2414675 120 12 59 1 215 15 121
241.4681 150 10 66.3 303 16.5 102
2414704 150 12 663 303 165 121
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