
  
 

 
 

Scheda tecnica 
Codice 124-0939 
Misuratore EMF Multi-Campo RS 

 
 

Caratteristiche:  
 

 3 misurazioni (campo elettromagnetico, campo 
elettrico e forza di campo RF) in un solo misuratore 

 Misurazioni con triplo asse dei campi 
elettromagnetici (EMF) a bassa frequenza 

 LCD TFT a colori (risoluzione: 240 x 320) con 
visualizzazione simultanea delle letture di tutti e tre 
i campi 

 Opzioni di luminosità: bassa, media e alta 

 Unità magnetica: Gauss(mg) o. Tesla(UT) 

 Unità elettrica: V/m 

 Unità Di Potenza RF: (UW/m² ~mW/m²) (μW/cm²) (m V/m 
~V/m) (ma/m) (dBm). 

 Funzione Data hold (HOLD) 

 Spegnimento automatico: 

 Impostazione automatica delle scale 

 Funzione di attivazione/disattivazione del suono di allarme 

 Indicazione di batteria scarica: 

 Connettore USB mini B (5 pin) per l'alimentazione 
esterna tramite USB 

 Interfaccia operativa multilingua: inglese, cinese 
tradizionale, cinese semplificato, giapponese, 
spagnolo 

INGLESE 



Specifiche: 
 
 

 Display: 4 cifre, display triplo 

 Velocità di campionamento 1 campione / 6 secondi 

 Alimentazione: Alcalina AAA da 1,5 V Batteryx3pcs 

 Alimentazione esterna tramite 
USB 

Non inclusi: 

 
Tensione c.c. da 4,8 a 5,2 V; corrente ≧ 
500mA 

 Durata batteria: Circa 8 ore 

 Dimensioni: 100 x 60 x 21mm (L x P x A) 

 Peso: Circa: 120g con batteria installata 

 Accessori Manuale, batterie 1,5 V (x3pcs) 
 

Specifiche di precisione: 

Sensore: Campo Magnetico 
A Bassa 
Frequenza 
Triplo asse (X, Y, Z) 

Campo 
Elettrico A 
Bassa 
Frequenza 

Intensità Rf Alta 
Frequenza 

Gamma: Da 0,02 a 2000mg, 
Da 0,02 a 200µT Da 50 a 2000V/m. Da 0.02µW m² a 554mW/m² 

Risoluzione: 0,01/0,1/1 mG o 
0,01/0,1/1 µT 

 
1 V/m 

0.02μW m²/ , 
0,02 ma/ m, 0,2 mV/m, 
0.02μW cm²/1dB, 

Frequenza: 50/60 Hz 50/60 Hz Da 50MHz a 3,5 GHz 

Precisione: ±(15%+100Dgt) ± (7%+50dgt) ± 2dB a 2,45 GHz 
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