
Testadapter

11100018

Abbildung zeigt 23021-607

11100019

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Stiftleiste für Wire Wrap

Hauptkatalo g

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform B

• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I), (a)

• Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire wrap (b)

• Äußere Pinreihen (Pin 1a, c und Pin 32a, c) mit breiteren 
Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

TESTADAPTER, BAUFORM B

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Steckertyp Höhe Für Kartentiefe Backplane-
Typ

Messfeld 
für

Bestell-Nr.

HE mm
U / I1L160B64 3 23021-607

B64 3 220 1L U / I 23021-651
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HINWEIS
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25
• 6 / 9 HE Testadapter siehe Seite 10.27

https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-607
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-651


Testadapter
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Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

11100003

Abbildung zeigt 23021-609

11100004

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Steckplatz für zweiten 
Prüfling

Hauptkatalo g

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform C

• 2 verschiedene Messfeldausführungen 
• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I): 

Messbrücken steckbar
• Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken 

eingelötet

• Steckertyp C64: Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap

• Steckertyp C96: Steckplatz für zweiten Prüfling oder 
Terminatorplatine (b)

• Äußere Pinreihen (C96: Pin 1a, b, c und Pin 32a, b, c C64: Pin 1a, c und Pin 
32a, c) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Lei-
terbahn)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

TESTADAPTER, BAUFORM C

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Steckertyp Höhe Für Karten-
tiefe

Backplane-
Typ

Messfeld 
für

Bestell-Nr.

HE mm
U / I1L3C 64 160 23021-608

C 64 3 220 2L U / I 23021-652
U / I1L1606C 64 23022-601

C 96 3 160 2L U 23021-603
U / I2L1603C 96 23021-609

C 96 3 160 4L U / I 23021-610
U / I2L2203C 96 23021-653

C 96 3 220 4L U / I 23021-654
U / I2L2803C 96 23021-700

C 96 3 280 4L U / I 23021-701
U / I4L3403C 96 23021-750

C 96 6 160 2L U / I 23022-602
U / I4L1606C 96 23022-603

C 96 6 220 2L U / I 23022-652
U / I2L2806C 96 23022-700

10.19

HINWEIS
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25
• 6 / 9 HE Testadapter siehe Seite 10.23

https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-608
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-652
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-601
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-603
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-609
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-610
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-653
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-654
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-700
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-701
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-750
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-602
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-603
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-652
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-700


Testadapter

11100005

Abbildung zeigt 23021-611

Hauptkatalo g

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform D

• 2 verschiedene Messfeldausführungen:
• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I): 

Messbrücken steckbar (a)
• Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken eingelötet

• Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire wrap (b)

• Äußere Pinreihen (Pin 1a, c und Pin 16a, c) mit breiteren Leiterbahnen für 
Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

11107001

Abbildung zeigt 23021-656

11107002

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Stiftleiste für Wire Wrap

Hauptkatalo g

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform E

• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I), (a)

• Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b)

• Äußere Pinreihen (Pin 1a, c, e und Pin 31a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen 
für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

TESTADAPTER, BAUFORM D

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Stecker-
typ

Höhe Für Kartentie-
fe

Backplane-
Typ

Messfeld für Bestell-Nr.

HE mm
U / I1L160D32 3 23021-611

D32 3 160 1L U 23021-604
U / I1L220D32 3 23021-655

TESTADAPTER, BAUFORM E

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Steckertyp Höhe Für Kartentiefe Backplane-
Typ

Messfeld 
für

Bestell-Nr.

HE mm
U / I2L220E48 3 23021-656
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HINWEIS
• Testadapter Bauform D können nicht mit dem Zwischenadapter mit an-

  deren Bauformen kombiniert werden
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25

11100006

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Stiftleiste für Wire Wrap

HINWEIS
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25
• 6 / 9 HE Testadapter siehe Seite 10.22

https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-611
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-604
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-655
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-656


Testadapter
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11100008

Abbildung zeigt 23021-613

11100009

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Stiftleiste für Wire Wrap

Hauptkatalo g

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform F

• 2 verschiedene Messfeldausführungen:
• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I): 

Messbrücken steckbar (a)
• Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken eingelötet

• Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b)

• Äußere Pinreihen (Pin 1a, c, e und Pin 16a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen 
für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

11100013

Abbildung zeigt 23021-616

11100014

Testadapter M (F24/H7), a: Messösen, b: Messstifte mit Jumper, 
c: Messbrücken, Durchmesser 4 mm

TestadapterHaup tkatalog

BESTELLINFORMATIONEN

TESTADAPTER, BAUFORM F

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Steckertyp Höhe Für Kartentiefe Backplane-
Typ

Messfeld 
für

Bestell-Nr.

HE mm
U2L160F48 3 23021-605

F48 3 160 2L U / I 23021-613
U / I2L160F48 6 23022-604

F48 3 220 2L U / I 23021-657

TESTADAPTER, BAUFORM M

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Steckertyp Höhe Für Kartentiefe Backpla-
ne-Typ

Messfeld für Bestell-Nr.
HE mm

U / IM (F24/H7) 2L1603 23021-616

HINWEIS
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25

10.21

HINWEIS
• Ausführliche Maße, Testadaptertyp siehe Seite 10.25
• Weitere 6 / 9 HE Testadapter siehe Seite 10.22

• Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform M

•   M (F/H): mit Hochstromkontakten (H)

• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I)
  Messfeldausführungen:

• M (F/H): F: Messösen (a) und Messstifte (b) mit Jumpern
  H: Messbrücken (c), (Durchmesser 4 mm)

LIEFERUMFANG

https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-605
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-613
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-604
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-657
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-616
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-660


Testadapter

Hauptkatalo g

• Die Leitungsführung und der Lagenaufbau sind an die Anforderungen des 
VME Busses angepasst

• Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I) (a)

• Zusätzliche Messpins, z.B. für Messspitze eines Oszilloskops (b)

• 1 Steckplatz für zweiten Prüfling, 1 Steckplatz für Terminatorplatine

• Spannungsversorgungsleitungen sind auf 2 A ausgelegt

• 6 HE Testadapter bestehen aus zwei 3 HE Testadaptern 
verbunden über einen Zwischenadapter

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN

TESTADAPTER FÜR VMEBUS

11192004

Abbildung zeigt 6 HE Testadapter

11196001

a: Messfeld für Strom- und Spannungsmessung b: Messpin z.B. für Mess-
spitze

TAA43143

Maßzeichnung Testadapter

Pos. Menge Beschreibung
Testadapter mit montierten Kartenführungen und11
bestückten Messbrücken

2 10 Ersatzmessbrücken

Höhe Für Kartentiefe Steckertyp Bestell-Nr.
HE mm P1 P2

–C961603 23021-001
3 160 – C96 23021-100

C96 –3 220 23021-002
3 220 – C96 23021-101

C96 C966 160 23022-002

G (mm)F (mm)Kartenhöhe
3 HE 123,65 100
6 HE 257 233,35

D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Für Kartentiefe
160 mm 423 350 237 175,24
220 mm 483 410 297 235,24
280 mm 543 470 417 355,24
A = Gesamtlänge, B = Verlängerung
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6 220 C96 C96 23022-004
  6 280 C96 C96 23022-010 

P1 = Systembus, P2 = I/Obus

HINWEIS
• 9 HE Testadapter siehe Seite 10.22

MAßTABELLE VMEBUS TESTADAPTER

https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-001
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-100
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-002
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23021-101
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-002
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-004
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23022-010


Testadapter
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6 HE

A4-2550

9 HE

BPTE6567

ZubehörHauptkatalog

• Geeignet für Bauform B, C, D, E, F

• 6 HE-Testadapter kann aufgebaut werden mit
• 2 × gleich langen 3 HE-Testadaptern (3/4)
• 1 × Zwischenadapter 6 HE (1)

oder
• 1 × 3 HE-Testadapter (3/4)
• 1 × Leerplatine (Pos. 2 ohne Steckverbinder)
• 1 × Zwischenadapter 6 HE (1)

• 9 HE-Testadapter kann aufgebaut werden mit:
• 3 × gleich langen 3 HE-Testadaptern (3/4)
• 2 × Zwischenadapter 9 HE (1)

oder
• 2 × 3 HE-Testadaptern (3/4)
• 1 × Leerplatine (Pos. 2 ohne Steckverbinder)
• 2 × Zwischenadapter 9 HE (1)

oder andere Kombinationen
Testadapter Pos. 4, Bauform x
Leerplatine: Pos. 3

LIEFERUMFANG (Bausatz)

BESTELLINFORMATIONEN

6 / 9 HE-TESTADAPTER

Pos. Menge Beschreibung
6 HE 9 HE

1 1 2 Zwischenadapter, St, 1,5 mm, grau, 
inkl. Befestigungsmaterial

2 – 2 Kartenverstärkung

Beschreibung Für Kartentiefe Für Testadaptertiefe 
(Maß B)

Bestell-Nr.

mm mm
2906 HE 160 20800-224

6 HE 220 350 20800-168
4106 HE 280 20800-278

6 HE 340 470 20800-279
3502209 HE 23040-001

10.23nVent.com/SCHROFF |

HINWEIS
• Testadapter Bauform D, können nicht mit anderen Bauformen kombiniert

  werden
• Testadaptertiefe (Maß B) bei VMEbus Testadaptern siehe Seite  10.22
• Testadaptertiefe (Maß B) bei Bauform B, C, D, E, F siehe Seite  10.25

https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-224
https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-168
https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-278
https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-279
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23040-001
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23040-006
https://schroff.nVent.com/de/schroff/23040-007


Testadapter

11192009

Oben lange Verriegelungshebel, links kurz, rechts lang; 
unten ohne Verriegelungshebel, links kurz, rechts lang

A4-1908

Kurze Kartenführung

A4-2411

Kurze Kartenführung ohne Verriegelung
A, B siehe Maßbilder Testadapter

A4-2551

ZubehörHauptkatalo g

• Zur Aufnahme und Verriegelung zu prüfender Baugruppen 
(nur für Ersatzbedarf, Kartenführungen sind bei allen Testadaptern im Lie-
ferumfang)

• Ausführungen
• Kurze Kartenführung mit/ohne Verriegelungshebel
• Lange Kartenführung mit/ohne Verriegelungshebel

BESTELLINFORMATIONEN

KARTENFÜHRUNGEN

Beschreibung Menge/
VPE

Bestell-Nr.

2 60800-834Bauform: kurz, mit Verriegelungshebel 

Bauform: lang, mit Verriegelungshebel 2 20800-212
Bauform: lang, ohne Verriegelungshebel 2 20800-213

SCHROFF PRODUKTKATALOG 05/2022

Lange Kartenführung ohne Verriegelung

10.24 | nVent.com/SCHROFF

https://schroff.nVent.com/de/schroff/60800-834
https://schroff.nVent.com/de/schroff/60800-032
https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-212
https://schroff.nVent.com/de/schroff/20800-213


Testadapter – Zubehör
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\ 

• Bauform B, C, E, F, H und M
Maßbilder Testadapter

Zubehör

TYP / LEITERPLATTEN AUSFÜHRUNGEN

Epoxid-Glashartgewebe EP-GC02 nach DIN 40802 (FR4).
Außenliegende Anschlüsse (z. B. Pins 1a, b, c und Pin 32a, b, c) 
jeweils mit breiterer Leiterbahn oder großflächigen Leiterbahnen auf Innen-
lagen – z. B. für Schirmung Vcc, GND.

Typ
1L Leiterplatte einseitig kaschiert (geeignet bis 2 MHz)
2L Leiterplatte doppelseitig kaschiert und durchkontaktiert (geeignet 

bis ca. 8 MHz)
4L Multilayer, 4-lagig (geeignet ab 8 MHz)

Mehrlagentechnik mit großflächigen Innenlagen
(Signal–Fläche–Fläche–Signal).
Bei der Koax-Ausführung können die großflächigen 
Innenlagen mittels Strombügeln an beliebige Pins 
angelötet werden.

MAßBILDER TESTADAPTER

FKartenhöhe
mm

G
mm
100,00123,003 HE
233,35257,006 HE

AKartentiefe
mm

B
mm

C
mm

D
mm
175,24190290363160 mm
235,24250350423220 mm
355,24310410483280 mm
415,24370470543340 mm

taa43143

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kartenführung
Messfeld
Zwischenadapter mit Ziehhilfe
Testadapter
Steckverbinder Messerleiste
Steckverbinder Federleiste

LINSENKOPFSCHRAUBE

Beschreibung Anwendung Material Abmessung Menge/VPE Bestell-Nr.

Torx-Linsenkopf-
schraube

M2,5St, vernickeltFür Backplane-Befestigung х 10012 24560-161

Für Backplane Befestigung St, vernickelt M2,5 х 14 100 24560-162

aza45940
M2,5St, vernickeltFür Backplane Befestigung х 10016 24560-163

St, vernickelt M2,5 х 12 100 21100-777

10.25

Schraube + 
Schraubensicherungs
schei be (PA)

06702051

Für Backplane-Befestigung

https://schroff.nVent.com/de/schroff/24560-161
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24560-162
https://schroff.nVent.com/de/schroff/24560-163
https://schroff.nVent.com/de/schroff/21100-777



