
 INFORMATION PRODUIT

EPIC® H-BE 48 à visser

Inserts standard éprouvés pour un montage facile
Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la
terminaison Push-In
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des
tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.

Info
Vis éprouvée pour installation facile
Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner

Applications
Ingénierie mécanique
Industrie du plastique
Techniques scéniques
Applications ferroviaires / construction automobile

Caractéristiques techniques
Longueur de dénudage (mm): 8
Tension nominale (V): IEC: 500 V

UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension de choc nominale: 6 kV
Courant nominal (A): IEC: 16 A

UL: 16 A
CSA: 16 A

Résistance de passage: < 2 mOhm
Classification: ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438

ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour
connecteurs industriels

Contacts: Alliage cuivre, argenté
Nombre de contacts: 48 + PE
Types de raccordement: Raccord à vis : 0,5 - 2,5 mm²
Cycle d'application mécanique: 100
Plage de température: -40°C à + 110°C, pointe +125°C
Certifications: Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437

Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770

Degré de pollution: 3
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Remarque
Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
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Numéro d'article Description de l'article Type de contact Brin de protection Nombre de contacts opérationnels
Raccord à vis H-BE 48
10204000 EPIC® H-BE 24 SS 25-48 mâle oui 25 - 48
Raccord à vis H-BE 24
10196000 EPIC® H-BE 24 SS mâle oui 1 - 24
10197000 EPIC® H-BE 24 BS femelle oui 1 - 24
10205000 EPIC® H-BE 24 BS 25-48 femelle oui 25 - 48
10196100 EPIC® H-BE 24 SS mâle  1 - 24
10197100 EPIC® H-BE 24 BS femelle  1 - 24
10204100 EPIC® H-BE 24 SS 25-48 mâle  25 - 48
10205100 EPIC® H-BE 24 BS 25-48 femelle  25 - 48
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