
RS Pro DPI
手持式压力指示仪

RS Pro DPI 系列手持式压力指示仪坚
固耐用，能够准确、可靠地测量压力。

RS Pro DPI 紧凑、坚固、轻巧，专门
为单手操作而设计，并且提供日常维护
和系统故障排除所需的许多基本功能。

功能

•  范围为 0 至 70 mbar (1 psi)/
700 bar (10,000 psi)

•  精度为满量程 (FS) 的 0.1%

•  坚固、轻巧的手持式设计

•  泄漏测试、迁移、最大/最小
值和滤波



RS Pro DPI
• 耐冲击，密封防护等级达 Type 12/IP54
• 清晰的高分辨率 LCD
• 电池寿命长
• 一体式桌面支架和挂钩

提高了测试效率
• 无预热时间
• 14 种压力单位
• 1 分钟泄漏测试
• 环境温度测量

为了符合质量保证计划（如 ISO9000）所需
的校验工具给维护预算带来了越来越大的压
力。RS Pro DPI 与气动或液压压力生成器相结
合，提供了一种简单、低成本的解决方案，可作
为各种 RS Pro 工具的补充。

特殊特性
压力单位
psi、inHg、inH2O（4°C、20°C 和 60°F）、
ftH2O（4°C、20°C 和 60°F）、mmHg、mHg、
mbar、bar、mH2O、Pa、hPa、KPa、MPa、
Kgf/cm2 

校准单位
mbar、bar、psi、kPa、mPa、hPa、Kgh/cm2

泄漏测试
标准 60 秒泄漏测试。

60 

最大值/最小值
同时捕获最大值和最小值。

清零
零压力校正。

迁移
0 到 100% 满量程偏移能力。

滤波器
对于不稳定的压力，为 10 个读数滚动
平均。

报警
可调高压报警，带有声光警告。

环境温度
本地条件的 °C 和 °F 读数，误差为 ±1.5°C 
(±3°F)。

校准
借助气动或液压泵，RS Pro DPI 可作为压
力表和指示仪的低成本校准工具。

电源管理
电池电量低指示仪和可选的“自动关闭”。



压力范围
RS Pro DPI 内部传感器版本
包括一个内部传感器和一个 G 1/8 内螺纹
（带 4 mm ID�软管接头）压力接头。
大多数的内部系列备有库存。

RS Pro DPI 远程传感器版本
带有一体化电缆接头、一根 3 ft (1 m) 配对电缆
和一个 G 1/8 内螺纹压力接头。

RS Pro 设备 RS Pro 设备
部件号 范围 内部 远程

1467717 70 mbar (1 psi) D 不适用

1467718 350 mbar (5 psi) 不适用 D

1467719 1 bar (15 psi) D 不适用

1467720 7 bar (100 psi) G 不适用

1467721 10 bar (150 psi) 不适用 A

1467722 20 bar (300 psi) 不适用 G

1467723 700 bar (10,000 psi) 不适用 A

a = 绝压，d = 差压，g = 表压

精度
±0.1% FS 非线性、延迟和重复性。

环境

温度性能 平均温度 0°C 至 50°C
（32°F 至 122°F）
•� 读数的 ±0.02%/°C（读数的 ±0.01%/°F）
•� 对于绝压范围 < = 1 bar (15 psi)，增加 

±0.05% FS/°C (±0.025% FS/°F)
•� 对于绝压范围 > 1 bar (15 psi)，增加 ±0.02% 

FS/°C (±0.01% FS/°F)
•� 经校准后的范围：0°C 至 50°C（32°F 至 

122°F）
•� 工作温度范围：-10°C 至 50°C（15°F 至 

122°F）

湿度
0 到 95% 无冷凝。

过载压力
最大安全压力为满量程的两倍。在达到满量程的 
110% 时显示屏会闪烁报警。

介质兼容性
•� 不锈钢内部传感器，差压正端适用于非腐蚀性

流体，差压负端适用于干燥气体。
•� 不锈钢远程传感器，差压负端适用于非腐蚀性

流体。

符合安全标准
EN61326-1、CE 标记。

显示器
13mm LCD，带 99999 读数。

重量
<500 g。

外形尺寸
190 x 90 x 36 mm。

电池
3 节碱性电池。

附件
RS Pro DPI 标准配置包括用户指南和校准证书。

校准标准
所有仪表采用高精度的压力校准设备进行校准，
并且可溯源至国际标准。
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