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• 1 Ω - 100 MΩ 
• Elevata precisione 
• Chiara indicazione visiva 
• Elevata stabilità e basso coefficiente di temperatura 
• Compatta e robusta 

 
 
Il modello 1040 è un'accurata cassetta di resistenze portatile progettata per soddisfare le esigenze lavorative e 
di formazione. Contenuto in una robusta scatola in metallo, questo strumento compatto è facilmente 
trasportabile.  
 
Grazie alle resistenze a strato metallico ad alta stabilità è possibile ottenere un'eccellente precisione. La 
precisione a metà scala è di 0,1%. L'interruttore a manopola a 8 cifre consente una precisa regolazione con 
una chiara indicazione del valore di resistenza. 
 
Il coefficiente di temperatura è superiore a 50 ppm per ºC. Ogni resistenza ha una potenza nominale di 1 watt. 
 
Per impedire letture errate, il modello 1040 integra un sistema di codifica a colori che divide il display in 3 
gruppi: ohm, Kilohm e Megohm. 
Nella realizzazione di questo strumento è stato prestata particolare attenzione all'affidabilità. Uno speciale 
interruttore a contatti in oro assicura la disponibilità continua dei contatti di riserva in caso di guasto. 
 

Specifiche tecniche 1040 

Range: da 1Ω a 100MΩ a passi di 1Ω 

Decade (Ω) 1 – 9 10 – 90 100 – 900 1 – 9k 10 – 90k 100 – 900k 1 – 9M 10 – 90M

% di precisione ± 1 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 1 

Corrente max (A) 0,5 0,3 100m 30m 3m 0,3 30u 3u 

Potenza nominale:  1 watt per resistenza. Resistenze a strato metallico. 
Tensione nominale:  Max 300V. 
Zero residui:               Inferiore a 250 milliohm. 
Coefficiente di temperatura: Inferiore a 50 ppm per ºC. 
Collegamenti:   Morsetti e terminali isolati da 4 mm. 

Specifiche generali 

Dimensioni:  110 x 75 x 200 mm 
Peso:   0,6 kg 
Extra opzionali: Borsa da trasporto  
   Certificati di calibrazione N.P.L e UKAS 

Informazioni per l'ordine 
Codice Descrizione 
1040 Cassetta di resistenze a decadi 
9026 Borsa da trasporto 
9161 Certificato di calibrazione N.P.L. 
9114 Certificato di calibrazione UKAS 

A causa di continui sviluppi Time Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. 
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