
RS Pro DPI
Indicadores de presión 
portátiles

La serie de indicadores de presión 
portátiles RS Pro DPI combina un 
diseño robusto y resistente con 
mediciones de presión precisas 
y fi ables.

Compacto, robusto y ligero, el 
RS Pro DPI está diseñado para 
utilizarse con una sola mano y 
proporciona muchas características 
esenciales para el mantenimiento 
rutinario y la resolución de 
problemas de un sistema.

Características

• Rango de 0 a 70 mbar (1 psi) 
hasta 700 bar (10.000 psi)

• Precisión del 0,1% del fondo 
de escala (FE)

• Diseño portátil, robusto y ligero

• Prueba de fugas, tara, máx./mín. 
y fi ltro



RS Pro DPI
• Resistente a los impactos, estanqueidad 

tipo 12/IP54
• Pantalla LCD de alta resolución y nitidez
• Gran autonomía de la batería
• Soporte de sobremesa y colgador integrado

Mejora la efi ciencia de las pruebas
• Sin tiempo de calentamiento
• 14 unidades de presión
• Prueba de fugas en un minuto
• Medición de temperatura ambiente

Las herramientas de calibración necesarias 
para los programas de garantía de calidad 
como ISO9000 contribuyen a encarecer los 
presupuestos de mantenimiento. El uso del RS 
Pro DPI con generadores de presión neumáticos 
o hidráulicos es una solución sencilla y 
económica que complementa la amplia gama de 
herramientas RS Pro.

Características especiales
Unidades de presión
psi, inHg, inH2O (4°C, 20°C y 60°F), ftH2O (4°C, 
20°C y 60°F), mmHg, mHg, mbar, bar, mH2O, 
Pa, hPa, KPa, MPa, Kgf/cm2 

Unidades de calibración
mbar, bar, psi, kPa, mPa, hPa, Kgh/cm2

Prueba de fugas
Prueba de fugas estándar de 60 segundos.

Temporizador 
de 60 segundos

Cambio de 
presión

Máx./Mín.
Captura las lecturas máxima y mínima.

Valor máximo

Valor mínimo

Cero
Corrección de presión nula.

Tara
Capacidad de desviación cero entre el 
0 y el 100% FE.

Filtro
Promedio de las 10 últimas lecturas para
presiones inestables.

Alarma
Alarma regulable de alta presión con aviso 
visual y acústico.

Temperatura ambiente
Lectura en °C y °F de la temperatura local 
±1,5°C (±3°F).

Calibración
Cuando se usa con una bomba neumática 
o hidráulica, el RS Pro DPI se convierte en 
una herramienta de calibración económica 
para manómetros e indicadores.

Power Management
Indicador de nivel bajo de batería y función 
seleccionable de ‘apagado automático’.



Rangos de presión
Versión RS Pro DPI con sensor 
interno
Incluye un sensor interno y un conector de presión 
hembra G 1/8 (con adaptador de manguera con DI 
de 4 mm). Numerosos rangos internos disponibles.

Versión RS Pro DPI con sensor 
remoto
Incluye un conector de cable, un cable de 1 m y un 
conector de presión hembra G 1/4.

Dispositivo RS Pro Dispositivo RS Pro
Referencia Rango Interno Remoto

1467717 70 mbar (1 psi) D N/D

1467718 350 mbar (5 psi) N/D D

1467719 1 bar (15 psi) D N/D

1467720 7 bar (100 psi) G N/D

1467721 10 bar (150 psi) N/D A

1467722 20 bar (300 psi) N/D G

1467723 700 bar (10.000 psi) N/D A

a = absoluta, d = diferencial, g = manométrica

Precisión
No linealidad, histéresis y repetibilidad de ±0,1% FE.

Condiciones ambientales
Rendimiento de temperatura  
Promedio de 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
• ±0,02% lectura/°C (±0,01% lectura/°F)
• Para rangos absolutos < = 1 bar (15 psi) añadir 

±0,05% FE/°C (±0,025% FE/°F)
• Para rangos absolutos > 1 bar (15 psi) añadir 

±0,02% FE/°C (±0,01% FE/°F)
• Rango calibrado: De 0°C a 50°C (32°F 

a 122°F)
• Rango de funcionamiento: De -10°C a 50°C 

(15°F a 122°F)

Humedad
De 0 a 95% sin condensación.

Sobrepresión
Seguro hasta 2 x FE. La pantalla parpadea al 
110% FE.

Compatibilidad de medios
• Sensor interno: acero inoxidable, salvo con 

fl uidos no corrosivos con diferencial positivo 
y gases secos con diferencial negativo.

• Sensor remoto: acero inoxidable, excepto 
fl uidos no corrosivos con diferencial negativo.

Seguridad
EN61326-1, marcado CE.

Pantalla
LCD de 13 mm con lectura de 99999.

Peso
<500 g.

Dimensiones
190 x 90 x 36 mm.

Batería
3 pilas alcalinas.

Accesorios
El RS Pro DPI se entrega con una guía del 
usuario y un certifi cado de calibración.

Patrones de calibración
Todos los instrumentos se calibran con equipos 
de precisión y ofrecen trazabilidad conforme a 
las normas internacionales.
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