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Ansaughaube 7 Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
hood tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stick
! packaging unit: 320 pcs
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Abspulrichtung - reel off direction —
i 2-polige Variante / 2-pin version 524255-E ohne Ansaughaube / without hood 00900
1316 Farbe: schwarz / colour: black -
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2-polige Variante / 2-pin version 524256-E ohne Ansaughaube / without hood
Farbe: orange / colour: orange .
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Kontaktbezeichnung
contact marking
a—n—l 1 -ﬂ- _h iﬁ 1
D
Leiterplatten-Layout Vorschlag fiir SMT -
PCB-Layout Proposal for SMT
1.45 Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1
€ Anforderungsstufe 1 ]
1’: . performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinnt 4-6 um
terminal area 4-6 um tin plating
. 0,65 Koplanaritat der Anschliisse < 0,1 mm
coplanarity area of termination < 0,17 mm
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Fassend zu Codierung: M/ scale 2 :1
504256-E orange |, 20 | ID-Nr. 524192-E - orange 2-polige Variante / 5-pin version 524255-E
orange fitting for coding: Farbe: schwarz / colour: black
ID-Nr. 524192-E - orange Dimension no Tolerances 5.1 [
Dim. for Information
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