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Contact à sertir - VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - 1689556
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Contact à sertir, pour isolants pour contacts D-SUB avec densité de contact standard, contact mâle, section
de raccordement AWG 24 ... 20, estampé, doré

Identique à la figure

Données commerciales
Unité de conditionnement 10000 pc

Quantité minimum de commande 10000 pc

GTIN

GTIN 4017918895266

Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques
Type de raccordement raccordement serti

Type de contact Mâle

Section raccordable 0,2 mm² ... 0,5 mm² (rigide)

0,2 mm² ... 0,5 mm² (souple)

Section raccordable AWG 24 ... 20 (rigide)

24 ... 20 (souple)

Type de contact roulés

Type de remarque Conseil pour commander:

Remarque Type de conditionnement : rouleau, direction de déroulement vers la
gauche

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -55 °C ... 125 °C
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Contact à sertir - VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - 1689556
Caractéristiques techniques

Indications concernant les matériaux
Matériau de contact Alliage de Cu

Matériau de surface du contact Or sur nickel

Caractéristiques électriques
Courant de référence 7,5 A

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440204

eCl@ss 8.0 27440204

eCl@ss 9.0 27440204

ETIM

ETIM 2.0 EC000437

ETIM 3.0 EC000437

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC000796

ETIM 6.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 39121522
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