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Torches RS Pro                                       

RS code commande : 186-4623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 
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Type de torche  Droit ; capuchon rotatif   

Type de lampe LED  

Luminosité 200lm   

Gamme 10m   

Type de faisceau Spot ; inondation     

Modes de commutation Haut, Bas, Moyen, Faible ; Flash marche/arrêt ; SOS 

Couleur de la lumière  Blanc ; rouge 

Nombre de LED   1; 2; 3  

Couleur Noir 

Matériau du boîtier Aluminium 

Anticorrosif   Non/Oui   

Résistance aux chutes   1m  

Zone     Zone 0 ; Zone 2/22 ; Zone 22   

Zone dangereuse   Non ; Oui 

Applications  

 

 

  

Paramètres Mode élevé 
Mode moyen Mode 

faible/stroboscope 
Flash 

marche/arrêt/SOS 

Sortie lumineuse 300lm 125lm 35lm 10lm 

Durée d'exécution 1 heure 2 heures 9 heures 2 heures 

Distance du faisceau        140m 100m     60m 20m 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Caractéristiques des 

modes 
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Rechargeable Non ; Oui   

Type de prise Type C - Europlug ; type G - britannique ; USB     

Batteries.   2 piles AAA ; 3,7 V 650 mAh Li-polymère  

Temps de charge  Environ 3 heures   

Indicateur de charge à LED Recharges, entièrement chargées en vert    

Indicateur de batterie  Oui/Non  

Type de commutateur   Double commutateur 

 

     

 

Longueur 6; 8; 10in  

Largeur   

Profondeur  

Diamètre de tête 70mm   

Poids (avec piles)    100g   

       

 

 

Indice IP  IP65; IPX4     

 

 

 

 

 

Conformité/certifications Ce/UL/CSA/TUV                       

Normes Met   En 60079-0 ; CEI 60079-0 : cinquième édition ; 
directive 2014/34/UE   

Certification de zone dangereuse ATEX ; IECEx   

 

  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 

électriques 

Catégorie de protection 


