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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

NS 35取付け用ヒューズ端子台、ヒューズカートリッジ5 x 20用

特長

 コンパクトな設計

 セーフティレバーの両側に導通チェック穴

基本情報
梱包 50 pc

GTIN

GTIN 4017918890476

1個あたりの重量（梱包を含まない） 14.056 g

関税 85369095

生産国 インド

技術データ

その他
行の数 1

接続数 2

定格接続サイズ 4 mm²

色 黒

絶縁材質 PA

UL94難燃性クラス V0

規準状態での最大損失電力 1.02 W

定格サージ電圧 6 kV

汚染度 3

サージ電圧カテゴリ III

絶縁材質グループ I
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
技術データ

その他
最大電力損失 最大 1.6 W (過負荷時にヒューズ端子台が端列の場合)

最大 1.6 W (過負荷時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合)

最大 4 W (短絡時にヒューズ端子台が端列の場合)

最大 2.5 W (短絡時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合)

準拠規格 IEC 60947-7-3

最大負荷電流 6.3 A (電流は使用するヒューズによって決定)

標準規格 IN 6.3 A

定格電圧UN 500 V

ヒューズ G / 5 x 20

ヒューズタイプ ガラス / セラミック / ...

開放サイドパネル なし

耐衝撃試験の仕様 DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

手の甲保護 保証あり

フィンガー保護 保証あり

注意 ヒューズを交換する前に、ロックレバーを最終位置まで回してくださ
い。

サージ電圧試験結果 試験合格

サージ電圧テスト設定ポイント 6 kV

パワー-周波数耐電圧試験結果 試験合格

電圧周波数耐圧設定ポイント 1.5 kV

サポートの固定状態の結果 試験合格

接触抵抗 試験合格

モジュール型ヒューズ端子台とヒューズインサートの互換性 試験合格

ヒューズインサートキャリアのプラグインまたはレバー操作時の起動力 試験合格

接続ポイントの機械的安定性試験の結果（5箇所で電線接続） 試験合格

屈曲試験と引張試験の結果 試験合格

曲げ試験の回転速度 10 rpm

曲げ回数 135

曲げ試験接続電線断面積/重量 0.08 mm² / 0.1 kg

4 mm² / 0.9 kg

6 mm2 / 1.4 kg

損失電力の定格値試験（過負荷および短絡保護） 試験合格

損失電力の定格値試験（短絡保護専用） 試験合格

温度上昇試験の結果 試験合格

エージング試験結果 試験合格

冷熱繰返し 192

耐熱試験結果 試験合格

振動、広帯域ノイズのテスト結果 試験合格

振動試験 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

テストスペクトラム 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載

テスト周波数 F1 = 5 Hz～f2 = 250 Hz
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
技術データ

その他
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz

折り返し時最大加速度 3,12g

各軸のテスト時間 5 h

テスト方向 X、Y、Z軸

衝撃試験結果 試験合格

テスト仕様、衝撃試験 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

衝撃の内容 半正弦波

折り返し時最大加速度 30g

衝撃時間 18 ms

各方向の衝撃回数 3

テスト方向 X、Y、Z軸（正および負）

相対絶縁素材温度指数（Elec.、UL 746 B） 130 °C

絶縁素材の温度指数（DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)） 125 °C

冷却時絶縁素材 -60 °C

表面燃焼性NFPA 130（ASTM E 162） 合格

煙の特殊光学濃度NFPA 130（ASTM E 662） 合格

煙毒性NFPA 130（SMP 800C） 合格

放熱量NFPA 130（ASTM E 1354） 28 MJ/kg

鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R22 HL 1 - HL 3

鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R23 HL 1 - HL 3

鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R24 HL 1 - HL 3

鉄道車両の火災保護（DIN EN 45545-2）R26 HL 1 - HL 3

寸法
幅 6.2 mm

長さ 61.5 mm

高さ（NS 35/7,5） 62.5 mm

高さ（NS 35/15） 70 mm

環境条件
動作温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)

周囲温度（保管時/運搬時） -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ～+70 °C)

許容湿度（保管時/移動時） 30 % ... 70 %

周囲温度（貼付け時） -5 °C ... 70 °C

周囲温度（動作時） -5 °C ... 70 °C

接続データ
最小電線径(単線) 0.08 mm²

最大電線径(単線) 6 mm²

接最小電線径(撚線)） 0.08 mm²

最大電線径(撚線) 4 mm²

最小接続電線サイズAWG 28
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
技術データ

接続データ
最大接続電線サイズAWG 10

接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブ
なし 0.14 mm²

接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブ
なし 4 mm²

接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブ
あり 0.14 mm²

接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブ
あり 4 mm²

同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリー
ブあり、最小 0.5 mm²

同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリー
ブあり、最大 1 mm²

接続方法 スプリング接続式

むき線の長さ 8 mm ... 10 mm

内部シリンダゲージ A4

基準と規格
準拠規格 IEC 60947-7-3

Environmental Product Compliance
China RoHS 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e

閾値を超える有害物質はありません

図面

回路図

分類

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141116

eCl@ss 11.0 27141116

eCl@ss 4.0 27141100

eCl@ss 4.1 27141100

eCl@ss 5.0 27141100

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141116

eCl@ss 9.0 27141116

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
分類

ETIM
ETIM 3.0 EC000899

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 6.0 EC000899

ETIM 7.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

UNSPSC 18.0 39121410

UNSPSC 19.0 39121410

UNSPSC 20.0 39121410

UNSPSC 21.0 39121410

認証

認証

認証

CSA / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC / RS / DNV GL / cULus Recognized

防爆認証

認証の詳細

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  13631

  B C

定格電圧UN 300 V 300 V

標準規格 IN 10 A 10 A

mm²/AWG/kcmil 28-10 28-10

KEMA-KEUR    http://www.dekra-certification.com  71-113330

   

定格電圧UN 500 V
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
認証
   

標準規格 IN 6.3 A

mm²/AWG/kcmil 0.08-4

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  NL-65055

   

定格電圧UN 500 V

標準規格 IN 6.3 A

mm²/AWG/kcmil 0.08-4

EAC      RU C-
DE.BL08.B.00644

RS    http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php  17.00013.272

DNV GL    https://approvalfinder.dnvgl.com/  TAE0000382

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425

  B D

定格電圧UN 300 V 300 V

標準規格 IN 10 A 10 A

mm²/AWG/kcmil 28-10 28-10

アクセサリ

アクセサリ

ジャンパ

差込みブリッジ - FBS 2-6 - 3030336

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

差込みブリッジ - FBS 3-6 - 3030242

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 4-6 - 3030255

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 5-6 - 3030349

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 6-6 - 1008238

差込みブリッジ、 片刃または両刃バージョン 空間距離と沿面距離に加えて、感電保護に与える影響を考慮してくだ
さい。防爆エリア内のアプリケーションでは、電圧は長さ調整したブリッジによって、Ex認証で指定される電圧に
減少します。、 片側は完全には絶縁されておりません、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤

 
 

差込みブリッジ - FBS 10-6 - 3030271

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

差込みブリッジ - FBS 20-6 - 3030365

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBSR 2-6 - 3033715

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBSR 3-6 - 3001594

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBSR 4-6 - 3001595

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBSR 5-6 - 3001596

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

差込みブリッジ - FBSR 10-6 - 3033716

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBSR 10-6 - 3033716

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
 
 

差込みブリッジ - FBS 2-6 BU - 3036932

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

差込みブリッジ - FBS 3-6 BU - 3036945

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

差込みブリッジ - FBS 4-6 BU - 3036958

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

差込みブリッジ - FBS 5-6 BU - 3036961

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

差込みブリッジ - FBS 10-6 BU - 3032198

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

差込みブリッジ - FBS 20-6 BU - 3032208

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

差込みブリッジ - FBS 50-6 BU - 3032211

差込みブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 青
 
 

スイッチ機能付きブリッジ

絶縁コネクタ - DMET 5X20 - 3032075

5 x 20 mmのグラスチューブヒューズインサート形状、ヒューズ端子台に使用
 
 

ドキュメント
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

取付け材 - ST-IL - 3039900

ST端子台の運転時注意ステッカー
 
 

ドライバ工具

ドライバ - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.6 x 3.5 x 100 mm、す
べり止めグリップ付き

 
 

操作ツール - ST-BW - 1207608

操作用工具、2.5～4.0 mm²のすべてのスプリングケージ式端子台用
 
 

分離板

仕切り板 - ATP-ST 4 - 3030721

仕切り板、 長さ: 59.8 mm、 幅: 2 mm、 高さ: 39 mm、 色: 灰
 
 

取付けレール

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイ
ル、色: 銀
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイ
ル、色: 銀

 
 

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、
色: 銀

 
 

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、
色: 銀

 
 

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: アルミ、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銀
 
 

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準プロファイル、色: 銀
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ヒューズ端子台 - ST 4-HESI (5X20) - 3036369
アクセサリ

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準プロファイル、色: 銀
 
 

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: 銅、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銅
 
 

終端キャップ - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

DINレール終端、DINレールNS 35/7.5用
 
 

端子台マーキング

クイックマーカー - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、
取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 5.1 x 10.5 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

端子台マーキング - UC-TM 5 - 0818108

端子台マーキング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： BLUEMARK ID COLOR、
BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台
幅： 5.2 mm、 印字エリア: 10.5 x 4.6 mm、 個別ラベル数: 96
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端子台マーキング - UCT-TM 5 - 0828734

端子台マーキング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、
BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD
2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 4,6 x 10,5 mm、 個
別ラベル数: 72

 
 

クイックマーカー、平面式 - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： PLOTMARK、 CMS-P1-
PLOTTER、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15 x 6.15 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

端子台マーキング - UC-TMF 6 - 0818140

端子台マーキング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： BLUEMARK ID COLOR、
BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台
幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.6 x 5.1 mm、 個別ラベル数: 80

 
 

端子台マーキング - UCT-TMF 6 - 0828746

端子台マーキング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、
BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD
2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.4 x 4.7 mm、 個別
ラベル数: 60

 
 

端子台用マーキングシート、印字済み

クイックマーカー - ZB 5 CUS - 0824962

クイックマーカー、 オーダー印字: ラベリング、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 深いマーキ
ング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 5,15 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 10
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クイックマーカー - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連番（1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500
まで）、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 5,15 x 10,5 mm、 個
別ラベル数: 10

 
 

クイックマーカー - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

クイックマーカー、 白、 縦方向に印字: 連番（1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500まで）、 取付けタイプ: 深いマー
キング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 5,15 x 10,5 mm

 
 

クイックマーカー - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 ラベリング可能： CMS-P1-PLOTTER、 横方向に印字: 同
じ数字を印字（1、2など、100まで）、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印
字エリア: 5,15 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

クイックマーカー - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE、 取付けタイプ:
深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 5,15 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

端子台マーキング - UC-TM 5 CUS - 0824581

端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 深いマーキ
ング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 10.5 x 4.6 mm、 個別ラベル数: 96
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端子台マーキング - UCT-TM 5 CUS - 0829595

端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 深いマーキ
ング溝にスナップ止め、 端子台幅： 5.2 mm、 印字エリア: 4,6 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 72

 
 

クイックマーカー、平面式 - ZBF 6 CUS - 0825027

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 オーダー印字: ラベリング、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取
付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15 x 6.15 mm、 個別ラベル数:
10

 
 

端子台マーキング - UC-TMF 6 CUS - 0824646

端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 平面マーキ
ング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.6 x 5.1 mm、 個別ラベル数: 80

 
 

端子台マーキング - UCT-TMF 6 CUS - 0829665

端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 平面マーキ
ング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.4 x 4.7 mm、 個別ラベル数: 60

 
 

クイックマーカー、平面式 - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連番（1 ... 10、11 ... 20な
ど、91 ... 100まで）、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15 x
6.15 mm、 個別ラベル数: 10
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クイックマーカー、平面式 - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 縦方向に印字: 連番（1 ... 10、11 ... 20な
ど、91 ... 100まで）、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15 x
6.15 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

クイックマーカー、平面式 - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連続する偶数2～20、22～40な
ど、最大82～100まで、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15
x 6.15 mm、 個別ラベル数: 10

 
 

クイックマーカー、平面式 - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 奇数（1～19、21～39など、81～
99まで）、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 6.2 mm、 印字エリア: 5.15 x 6.15 mm、
個別ラベル数: 10

 
 

終端止め

エンドブラケット - E/AL-NS 35 - 1201662

エンドクランプ、UKH 50～UKH 240の終端サポート用、DINレールNS 35に押込んで2本のネジで固定、幅：10
mm、色：アルミニウム

 
 

短絡プラグ

短絡プラグ - FBSRH 2-6 - 3033812

短絡プラグ、 ピッチ: 6.2 mm、 色: 赤
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