Produktinformation
Akku-Schnellbauschrauber 18,0V

EAN: 0088381813594

DFS452RTJ
Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min-1
Schnellbauschrauben 5 mm =
Akkuspannung 18V -
Akkukapazitat 5,0 Ah
MaRe (LxBxH) mm 254x79x259
Gewicht 1,8 kg
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Lieferumfang: Best.-Nr.:

Ladegerat DC18RC 195584-2
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah 196672-8
Flachrundkopfschraube M4x12 266622-8
Einhangeblgel 346317-0
MAKPAC Gr.2 821550-0

« Push&Drive-Technologie fir langere Akku-Laufleistung: Erst bei Kontakt mit der Schraube startet der BL-Motor den
Schraubvorgang

« Mit Akku-Kapazitatsanzeige

« Handliche Maschinenfiihrung durch Pistolengriff

- Leicht einstellbarer Tiefenanschlag

» Gerauschlos abschaltende Rutschkupplung

- Mit Gurtelclip

» Hohe Drehzahl fur schnellen Arbeitsfortschritt

« Mit leuchtstarker LED

« Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompakteres Gehause

Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A) K-Wert Gerdusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
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Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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