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Program dostaw

Asortyment Bezpiecznik
Funkcja podstawowa Whktadka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania Niskie napigcie
Prad nominalny | A 20
Napigcie nominalne AC 660 V
DC 460 V
Wielkos¢ BS88/A2
Wielkosé 22 x 86 mm
Klasa uzytkowa gl/gG
Zdolno$¢ wytaczania kA 80
Zastosowanie ogotlne aplikacje przemystowe
Standard/znak jakosci BS
Ksztatt przykrecane uchwyty offset
Standardy/regulacje BS88-2
IEC 60269-2
Opcjonalne akcesoria fuse-holder CM32F and RS32

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Wytaczniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wktadka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urzadzenie elektryczne / Wktadka topikowa / Wktadka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar Inne

Prad znamionowy A 20

Napigcie znamionowe Y 660

Rodzaj napigcia AC/DC

Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa kA 80

Charakterystyka gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwaré i przeciazen)
Rodzaj wskaznika zadziatania Brak

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL) Nie
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