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KOMPAKTES HALBLEITER-HEIZGEBLASE
CS 028 / CSL 028 |1s0wbisaoow

> Kleine, kompakte Bauform > Clip- oder Schraubbefestigung

> Dynamisches Aufheizen durch > Gerduscharm
PTC-Technik

Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehédusen mit elektrischen/elektronischen
Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstorungen vermieden.
Der Anschluss erfolgt tiber eine interne Klemme. Mit den kleinen Abmessungen eignen sich die Heizgebldse
(S 028 / CSL 028 besonders fiir den Einsatz in Schranken mit Platzmangel und mit hoher Bestiickungsdichte.

Heizgebldse CSL 028/CS 028
mit Clipbefestigung

CE Nus EAL Rops

Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung, freiblasend
(5028:13,8m*/h
(SL 028: 45m?/h (AC230V), 54 m*/h (AC120V)
Lebensdauer 40.000 h bei +40 °C (+104 °F)

Anschluss 2-polige Klemme max. 2,5 mm? (CSL 028 mit Zugentlastung),
Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Gehéuse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Heizgebldse CSL 028/CS 028 oder Schraubbefestigung (@ 5,3 mm)
mit Schraubbefestigung Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Abmessungen siehe Zeichnungen
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (49 bis +158 °F)
Heizleistung-/Umgebungstemperatur-Diagramm Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90 % rF (nicht kondensierend)
o _CS 0_28/ [_SL 02_8 _ Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
550 | Hinweis andere Spannungen auf Anfrage
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HEIZGEBLASE CS 028

Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung | Heizleistung’ Einschalt- Empf. Vorsicherung | Gewicht Approbationen
Clipbefestigung Schraubbefestigung strom max. T (tréige) (ca.)

02800.0-00 02800.0-01 AC230V,50/60 Hz 150 W 120A 100A 0,3 kg VDE
02800.9-00 02800.9-01 AC120V,50/60 Hz 150 W 6,0A 10,0A 03 kg - UL File No. E234324 EAC

HEIZGEBLASE CSL 028

Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung | Heizleistung' Einschalt- Empf. Vorsicherung Approbationen
Clipbefestigung Schraubbefestigung strom max. T (tréige)

02811.0-00 02811.0-01 AC230V, 50/60 Hz 250 W 9,0A 10,0A 0,5kg

02810.0-00 02810.0-01 AC230V,50/60 Hz 400w 150A 16,0A 05kg VDE UL EAC
02811.9-00 02811.9-01 AC120V,50/60 Hz 250 W 6,0A 10,0A 0,5kg o UL File No. E234324 EAC
02810.9-00 02810.9-01 AC120V, 50/60 Hz 400w 9,0A 100A 0,5kg - UL File No. E234324 EAC

" bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

www.stego.de

07.09.2018 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststandigen Applikationspriifungen.
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

85 3

CLIPBEFESTIGUNG ‘
65 ) 92 =
: 1
S T | |
soooo
| 4

T (i

LY
D) @i
1)
BT 11X

Heizgeblase (S 028 Ansicht Riickseite Heizgebldse CSL 028 Ansicht Riickseite

85 ) 107

SCHRAUBBEFESTIGUNG |

: : 0 |

n4

i nooon

95

T (T

I
= T

—

32
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ZUBEHOR FUR HEIZGEBLASE CSL 028

Luftfiihrung fiir eine verbesserte Warmeverteilung
Die Luftfihrung ist ein Zubehdrteil fir das Halbleiter-Heizgebldse

(SL 028. Sie kann flexibel und werkzeuglos auf der oberen '/'\ “mﬁ\'

Gitterfliche der Heizgebldse aufgeclipst werden und lenkt den -

heiRen Luftstrom um 45° ab, was eine verbesserte Warmeverteilung Luftfithrung Art. Nr. 252017
im Schaltschrank zur Folge hat. Die Temperatur iiber der Gitterfldche -

wird um bis zu 20 °C reduziert (gemessen 100 mm direkt iiber
der Gitterfliche) und kann somit den Einsatz eines zusétzlichen py h
Warmeleitblechs iiberfliissig machen. - Luftfithrung in montiertem Zustand
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252017 85x85x 12 mm nach UL94 V-0, schwarz 1 Stiick g
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2 Abmessungen in montiertem Zustand.



