Multicore Industriekabel

MERKMALE

7/0,2 mm Aderlitzen

Graue PVC-
Ummantelung

24 AWG

Multicore

RS Pro 5-adriges geschirmtes
Industriekabel, 0,22
mmmmmmm, graue 100-m-Rolle

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt konnen Sie unter https://uk.rs-
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Multicore Industriekabel

Produktbeschreibung

Eine Serie von geschirmten Multicore Kabeln von RS Pro, perfekt fir eine Vielzahl von elektrischen
Anwendungen. Die Folie und die dicke, graue PVC-Ummantelung sorgen fir hervorragenden Schutz.
Mehradrige Kabel eignen sich flr eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in Anwendungen mit
verschieden verlegten Kabeln. Mehradrige Kabel I6sen das Problem, indem die Drahte innerhalb
eines einzigen Kabels zusammengefasst werden. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von

ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine

Leitermaterial

Anzahl der Kerne
Anzahl der Litzen
Geschirmt/ungeschirmt
Mantelfarbe
Bildschirmtyp
Mantelmaterial
Isoliermaterial
Brandverhalten
Erdungsdraht

Anwendung

Elektrische Spezifikationen

Verzinntes Kupfer

5

7

Geschirmt

Grau

Abflussdraht + Al Foil
Polyvinylchlorid PVC
SR-PVC
Flammhemmend

Ja

Stromversorgung fir Beleuchtung, elektrische Gerate,
Motoren, elektrische Anschlisse, Riser, Beleuchtungs-
Fernsteuerungsanlagen, Fernwirkanlagen

American Wire Gauge
Aderlitzen

Nennspannung

Nennstrom

Minimaler Biegeradius
Charakteristische Impedanz

24AWG
7/0.2mm

300V

1A

5 x Durchmesser
89 Q
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Multicore Industriekabel Eﬂg
Querschnittsflache 0.22mm"2

AuRRendurchmesser 4.95mm

Lange 100m

Kabelform Multicore

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -20°C

Maximale Betriebstemperatur 80 °C.
Betriebstemperatur biegend -20°C bis 70 °C.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 1 Von 333

PR R I .



