
Gegevensblad 3SU1803-3AA00-0AA1
Tweehanden-bedieningselement voor Commandoapparaten, 22 mm,
rond, Behuizingsmateriaal kunststof, Bovenste gedeelte van het huis
grijs, 3 bedieningsplaatsen kunststof, zonder uitrusting, met
kabelopeningen voor metrische schroefaansluitingen

productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Tweehanden-bedieningspaneel
producttypebenaming 3SU1

Behuizing
uitvoering van de behuizing Tweehandenbedieningspaneel zonder standaard uitrusting
materiaal van de behuizing kunststof
aantal bedieningsplaatsen 3
kleur

● van het bovenste gedeelte van de behuizing grijs

toestand bij levering

● als bouwset Geen

● vooraf bedraad op montagerail Geen

bevestigingswijze van de behuizing horizontaal

Activeringselement
uitvoering van het bedieningselement geen uitrusting
werkwijze van het bedieningselement zonder
productuitrusting

● schakelblokkering Geen
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● getrapt schakelend Geen

aantal contactmodules 0

Algemene technische gegevens
productfunctie

● het positief ореnеn Geen

● NOODSTOP-functie Geen

● NOOD-HALT-functie Geen

productbestanddeel

● voetstuk Geen

beschermingsklasse IP IP66
beschermingsklasse NEMA NEMA 1, 4X, 12K, alleen binnengebruik, 13
schokbestendigheid

● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 50g / 11 ms

trillingsbestendigheid

● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g

referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 U
referentiemarkering volgens EN 61346-2 U

Hulpstroomkring
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten 0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten 0
aantal wisselcontacten

● voor hulpcontacten 0

Aansluitingen/ klemmen
uitvoering van de elektrische aansluiting aan de
behuizing

Kabeltraject achter 2 x M25

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur

● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C

● tijdens opslag -40 ... +80 °C

milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ...
95%, geen vochtaanslag tijdens het bedrijf toegestaan voor alle
apparaten achter het frontpaneel)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 185,3 mm
breedte 469,2 mm
diepte 137,4 mm

Toebehoren
aantal onderlegplaatjes 0

Approbaties/ certificaten
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General Product Approval Declaration of Conformity
Miscellaneous

Test Certific-
ates

Marine / Shipping

Type Test Certific-
ates/Test Report

Marine / Ship-
ping

other

Confirmation

Verdere informatie
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1

CAx-online-generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
www.siemens.com/sirius/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1803-3AA00-0AA1
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1&lang=en
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