Produktdatenblatt

Technische Daten

CCT15233

Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs, 0,5,

20min. , Vorwarnfunktion

Verfligbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 74,40 EUR
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Hauptmerkmale

Produktreihe Acti 9
Produktname Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geréts MINp

Produkt oder Komponententyp

Lautloser elektronischer Timer

Produktkompatibilitat

Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen

Funktion verfligbar Vorwarnfunktion

Farbton Weil} (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gerateanwendung Gebéaude

Lasttyp 22 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, (23 W)

230 V AC Halogenlampe, ( 3600 W)

230 V AC Glihlampe, ( 3600 W)

24 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, (15 W)

27 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, (11 W)

34 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, (7 W)

Leuchtstoffrohre, Ballast: herkdmmlich, ( 3600 VA )
Fluokompakt-Lampe, Ballast: herkdmmlich, ( 1500 VA )
Leuchtstoffrohre, Ballast: elektronisch, ( 1000 VA )

Nicht-korrigierte Leuchtstoffréhre, Ballast: herkémmlich, ( 3600 VA )
Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Ballast: herkémmlich, ( 1200 VA )
Seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Ballast: herkdmmlich, ( 3600 VA )

Leistungsaufnahme in VA

<=6VA

Maximaler Schaltstrom

16 A-230VAC pf=1

Betriebsbemessungsspannung Ue

Zeitverzdgerung

230V (+10 % -15 % ) AC 50/60 Hz
Einstellbar von 0,5-20 Minuten

Montagehalterung Hutschiene
9-mm-Raster 2
AnschlUsse - Klemmen Schraubklemmen
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Elektrische Isolierungsklasse Klasse Il

Breite 18 mm

Hoéhe 89 mm

Tiefe 66 mm

Produktgewicht 103 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-50 °C

Schutzart (IP) IP20 B

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt

ROHS Konform
IiI_"SChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar

Entsorgungshinweise Verfugbar

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15347101&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=15347101&lang=de-de

