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Diritto 50Ω adattatore RF da 
connettore maschio N a 

connettore femmina SMA 
11GHz 

 
Codice RS: 758-1616             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Placcatura dei 
contatti oro 

 

• Impedenza di 50 
ohm 

 

• Corpo nichelato 

 

• Frequenza di 
funzionamento di 11 
GHz 

 

• Corpo diritto e ad 
angolo retto offerto 
in questa gamma 

 

• VSWR a banda larga 
bassa 

 

• Accoppiamento 
resistente alle 
vibrazioni 

 

 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS Pro viene fornita una gamma di adattatori coassiali di alta qualità e di ottimo valore, questi 
adattatori di tipo coassiale sono stati progettati per fornire un metodo efficace per il collegamento di 
cavi coassiali assemblati attraverso un collegamento con montaggio a pannello. Realizzati con 
componenti standard industriali, questi connettori sono più comunemente utilizzati per il collegamento 
di apparecchiature di trasmissione radiotelevisiva 

 

 

 

Tipo di adattatore Da connettore maschio N a connettore femmina SMA 
Adattatore tipo A Tipo N 
Adattatore tipo B SMA 
Sesso A Maschio 
Sesso B Femmina 
Orientamento corpo Diritto 
Placcatura contatto Oro 
Placcatura corpo Nichel 
Materiale di contatto Ottone 
Materiale di isolamento Teflon 
Materiale corpo Ottone 
Materiale calotta Ottone 
Materiale o-ring Silicone 
Materiale rondella Ottone 
Materiale del contatto centrale Rame al berillio 
Materiale del telaio Ottone 
Finitura shell Nichel 100μ" min 
Finitura della carrozzeria Nichel 100μ" min 
Finitura o-ring Rosso 
Finitura rondella Nichel 
Finitura contatto centrale Oro 50μ min 
Finitura telaio Nichel 100μ" min 

Applicazione 
Test e misurazione, sistemi di comunicazione, 
apparecchiature GPS, antenne, apparecchiature Wi-Fi, 
aerospaziale, broadcast, audio e video 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Impedenza 50 Ω 
Frequenza di funzionamento 11GHz 
Tensione nominale 500 V 
VSWR 1.3 Max 

 

 

 

Lunghezza 30.5 mm 
 

 

 

Temperatura di esercizio Da -65 °C a + 165 °C. 
 

 

 

Conformità/certificazioni AMBIENTALE MIL-STD-348A         
 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 

Specifiche elettriche 
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