Temperatursonden Eas

MERKMALE

| RS Pro Oberflachen-
" Temperatur von Temperaturfihler, Typ K, max
e +150 °C.

e Miniaturstecker

e Porendurchmesser
von 25 mm

e 110 mm langer
Tastkopf

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Temperaturfihlern vom Typ K.
Diese 2-Meter-Draht-Sonden vom Typ K sind in der Lage, Temperaturgenauigkeitswerte von +0,25 %
beizubehalten und bieten eine fantastische Losung fur die Temperaturmessung. Diese Sonde vom Typ

K ist besonders far die Messung von Rohrtemperaturen geeignet.
Diese Sonde vom Typ K klemmt einfach auf das Rohr, das einen Sensor hat, der so angeordnet ist,
dass ein guter thermischer Kontakt mit dem Rohr gewahrleistet ist.

K-Typ-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind
bekannt flr den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind in der
Regel sehr genau und zuverlassig tber grol3e Betriebstemperaturbereiche hinweg.

Allgemeine

Sondentyp Oberflache

Tastkopfspitze Rohrklemme

Sensortyp Thermoelement Typ K

Minimale Temperaturmessung -50°C

Maximale Temperaturmessung +150°C

Ansprechzeit 7s

Beste Genauigkeit +0.25%

Steckverbindertyp Miniaturstecker

Betriebstemperatur -30 °C bis +50 °C.

Anwendungen Computer, _Haushalts_gerat__e, Kalib_rierung_ und
Messtechnik, Industriegerate, Patientenlberwachung

Sondendurchmesser 25mm

Sondenlange 110mm

Kabellange 2m
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	RS Pro Oberflächen-Temperaturfühler, Typ K, max +150  C.

