
Référence 92.943.3053.1
EAN 4015573785656
unité de conditionnement 1 pièces

Homologations

données techniques

général
Courant nominal 20 A
Tension nominal 400 V
Tension nominale d'impultion 4 kV
Décharge de traction Oui
Degré de pollution 2
Détrompeur mécanique Code 1
emboîtable Oui
Couleur de codage / contact support noir
Marquage des pôles
Couleur du boîtier incluant la charge de traction noir

données de connection
Diamètre du câble 12 mm
Diamètre de câble 2 6,5 mm
section du connecteur solide 2,5 mm²
section solide 2 0,5 mm²
section de raccordement multifilaire 2,5 mm²
Section multifilaire 2 0,5 mm²
terminaison par pôle 1

Model
Model bus
Nombre de pôles 4

Feuille de données du produit

Référence 92.943.3053.1

connecteur femelle avec réducteur de tension GST18I4S B1 ZR1 
SW

productDetailPDFOverallPages: 1 de  3



Type de connexion Connexion à vis
Degré de protection (IP) IP20

matériel
matière du boîtier Polyamide
Sans halogène Oui
matériau de contact CuZn
Isolation des composants à température continue 100 °C
Finition de surface Etamé

Dimensions
Longueur 69,4 mm
largeur 38 mm
hauteur 15 mm

Accessoires
Référence type: description
05.564.5353.0 capuchon GST18I
05.564.5353.2 capuchon
05.566.9153.0 capuchon
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drawings
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