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LCD-Schnittstellen Anweisung
Nach dem Einschalten erkennt das Gerät Umgebungstemperatur, feuchte und 
Taupunkttemperatur und zeigt oben rechts auf der LCD-Anzeige, drücken Sie die 
Mode-Taste und schalten Sie die Anzeige der Umgebungstemperatur, feuchte und 
Taupunkttemperatur ein.
Lassen Sie das Instrument auf das Objekt Zielen, die gemessen werden entfernen Sie den 
Detektor langsam, erhalten die Temperatur des Objekts, wenn die gemessene Temperatur 
ist die zwischen Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur, wird die LCD simulieren 
zeigen D-Wert mit Umgebungstemperatur.

Das Instrument kann den Mehltau f erkennen die gemessene Temperatur liegt innerhalb 
der 1/3 Bereich der Umgebungstemperatur auf Taupunkttemperatur, ein grünes Licht 
angezeigt, dass die Temperatur und Feuchtigkeit zeigt, sind normal.

Wenn die gemessene Temperatur innerhalb von 2/3 Bereich der Umgebungstemperatur zu 
Taupunkttemperatur, ein gelbes Licht angezeigt wird, dass dieser Ort zeigt,es kann dort 
tauen.

Wenn die gemessene Temperatur überschreitet 2/3 Bereich der Umgebungstemperatur auf 
Taupunkttemperatur, ein rotes Licht zeigt an, diese Stelle bereits getaut.

Zum Beispiel:
Nach dem Einschalten ist die gemessene Umgebungstemperatur 25 °c, die relative 
Umgebungstemperatur 50%, die Taupunkttemperatur 13,8.
Grünes Licht Die gemessene Temperatur liegt zwischen (25-21.2)°C
Gelbes Licht Die gemessene Temperatur liegt zwischen (21.3-17.4)°C
Rotes Licht Die gemessene Temperatur liegt zwischen (17.5-13.8)°C

Genauigkeit
Temperaturbereich (-50-260)°C/ (-58-662)°F
Auflösung 0.1
Emissions Fixed 0.95

Temperaturgenauigkeit
(-50-20)°C/ (-58-32)°F ±3.5°C
(20-260)°C/ (32-500)°F 1%±1.5°C

Wellenlängenbereich 8-14um
Feuchtigkeitsbereich 0-100%RH
Feuchte Genauigkeit ±3.5%(20%-80%)
Taupunkttemperatur (-30-100)°C/(-22-212)°F
D:S 12:1


