Multicore Industriekabel

MERKMALE

7/0,2 mm Aderlitzen

Hochleistungsfahige
r Kupferleiter

Schwarze PVC-
Ummantelung

Multicore

Ungeschirmtes 6-adriges
Industriekabel von RS Pro, 0,22
mm
(Euroklasse Eca), schwarze 100-
m-Rolle

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine Serie von ungeschirmten Multicore Kabeln von RS Pro, die fur verschiedene Anwendungen
geeignet sind. Ungeschirmte mehradrige Kabel sind eine kostengunstige Losung in Situationen, in
denen normale Kabelverbindungen unordentlich oder unorganisiert aussehen kénnen. Alle Modelle
sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitét.

Allgemeine

Leitermaterial Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kerne 6
Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt
Mantelfarbe Schwarz
Bildschirmtyp Ungeschirmt
Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC
Isoliermaterial PVC
Erdungsdraht Nein
Band Mylarspirale
Abdeckung 2115%
ID-Gewinde Grin, Weil3/Griin
Eine Langsschnur 210D
Markierung (3-mal/m) RS 6604043 7-2-6 A
Stromversorgung fir Beleuchtung, elektrische Gerate,
Anwendung Motoren, elektrische Anschliisse, Riser, Beleuchtungs-

Fernsteuerungsanlagen, Fernwirkanlagen
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Elektrische Spezifikationen

American Wire Gauge 24AWG
Aderlitzen 7/0.2mm
Nennspannung 440V
Nennstrom 1A

Max. Gleichstromwiderstand des Leiters <92Q/Km
Min. Gleichstromwiderstand des Leiters > 200 MQ/km
Leiterwiderstand 920Q/Km

Mechanische

Querschnittsflache 0.22mm~*2
AulRendurchmesser 4.8mm

Lénge 100m
Kabelform Multicore
Durchmesser der Isolierung 1,2 0,05 x 6 °C.

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -20°C
Maximale Betriebstemperatur 80 °C.
Betriebstemperatur biegend -20 °C bis 80 °C.

Zulassungen

Normen erfillt Verteidigungsstandard 61 - 12 Teile 4 und 5,
IEC60332-1
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Connection Data

Core colours for up to 36 core cable:

1 Red 10 Pink 19 Yellow/Blue 28 Orange/Green
2 Blue 11 Turguoise 20 White/Blue 29 Grey/Green

3 Green 12 Grey 21 Blue/Black 30 Yellow/Brown
4 Yellow 13 Red/Blue 22 Orange/Blue 31 White/Brown
5 White 14 Green/Red 23 Green/Blue 32 Brown/Black
[ Black 15 Yellow/Red 24 Grey/Blue 33 Grey/Brown

7 Brown 16 White/Red 25 Yellow/Green 34 Yellow/Violet
8 Violet 17 Red/Black 26 White/Green 35 Violet/Black

9 Orange 18 Red/Brown 27 Green/Black 36 White/Violet
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