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1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Prise RJ 45 de catégorie 5e. Permet les transmissions a haut débit

(Gigabit Ethernet).

Nb d UTP FTP
- . e .
Désignation modules E:"'T:] E:Ta Poids (g)
Prise RJ 45 Cat. 5e UTP 1 765 51 13
Prise RJ 45 Cat. 5e UTP 1 794 51 13
alu
Prise RJ 45 Cat. 5e FTP 1 765 52 13
Prise RJ 45 Cat. 5e FTP 794 52 13
alu
Prise RJ 45 Cat. 5e UTP 2 76554 18
Prise RJ 45 Cat. 5e UTP 2 794 54 18
alu
Prise RJ 45 Cat. 5e FTP 2 765 55 18
Prise RJ 45 Cat. 5e FTP 2 704 55 18
alu
Prise 2 x RJ 45
Cat. 5e UTP 4 76541 43
Prise 2 x RJ 45
Cat. 5e FTP 4 76542 43
Prise RJ 45 sécurité
Cat. 5e UTP 2 76597 22
Prise RJ 45 sécurité
Cat. 5¢ FTP 2 76598 22
Prise RJ 45
Cat. 5¢ UTP inclinée 45D | 2 76501 13
Prise 2 x RJ 45
Cat. 5e UTP inclinée 45D 2 76502 34
2. PRESENTATION
Code couleur et
Numeéro de contacts &\FQ‘ il
Numéro d'identification T ,ﬁ’
v

UTP : SA01
FTP : SA02

Code couleur catégorie : Cat.5e gris

3. MISE EN SITUATION
Les mécanismes peuvent se monter en encastré ou en saillie.

*

* non livrés avec le mécanisme

Le montage sur support modulaire se fait avec I'adaptateur Réf. 802 99
(2 modules).

Les mécanismes se montent sur parois minces avec adaptateurs

Réf. 802 90 (1 module), Réf. 802 91 (2 modules),

Réf. 802 92 (2 x 1 module vertical).

Réf. 765 97/98
Dévérouillage

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques matiére

Contacts : or/nickel, épaisseur d’or >0,8 wm minimum
Pieces métalliques : bronze, nickel, platine, or
Polycarbonate PBT

4.2 Caractéristiques électriques

Tension de claquage = 1000 V

Résistance de contact < 20 mQ

Résistance d’isolement = 500 MQ sous 100 V continu
Performance a la tenue d’un signal POE jusqu’a 50 W

4.3 Caractéristiques mécaniques

Nombre de connexions et déconnexions maxi : 5 sans rafraichir le fil
Endurance : 2500 manceuvres (enfichage / désenfichage)

IKO3

4.4 Caractéristiques climatiques
Températures d'utilisation : -40°C a +70°C
Chaleur humide cycle 21 jours
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5. INSTALLATION 7. RACCORDEMENT USUEL DE RJ 45
Accepte les fiches :
L1 RJ 11 (4 contacts), RJ 12 (6 contacts), RJ 45 (9 contacts).
Double code couleur EIA - TIA 568 A et B sur bornes :
- UTP 8 contacts
- FTP 9 contacts
a L1<90m i
L2< 5m ﬂ Is| g
[o2)
EIA 568 A EIA 568 B
Conducteurs admissibles :
- Monobrin : 0,5 a 0,65 mm, AWG 22 a 25
- Multibrins : AWG 26
6. COTES D’ENCOMBREMENT - Isolant conducteur polyéthyléne : @ maxi sur isolant 1,58 mm
Vue de face Nombre de fils a raccorder par connexion : 1
765 54/55/97/98 - 794 54/55 765 51/52 - 794 51/52 Lgs cormecteurs ’RJ ‘45 sont équipés d'un écrou de Yérouillage ne
nécessitant pas d’outil spécifique et permettant un re-cablage en cas
d’erreur.
7 g Q 2
(
V
- 45 - 225
765 01 765 02
[ A T A
Ce systéeme permet d’épanouir facilement les paires avant montage sur
3 = 3 = le connecteur.
‘:\ ]ﬂ 2 3
\ 4 v
45 . 45 ‘
765 41/42
A
= 0
<~
Y
a 106,3
Vue de profil 765 01/02 L’épanouissement de cables permet de garantire un respect de 13 mm
B de dépairage de chaque paire.
L’épanouissement des paires a 90° par rapport au cable assure les
meilleures performances.
%E 119D
25,2 25,1 15,6
I
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8. PERFORMANCES

8.1 Performances composants (connecteurs RJ 45)
Return loss (Affaiblissement de réflexion)
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8. PERFORMANCES (suite)

8.1 Performances composants (connecteurs RJ 45) (suite)
FEXT (Far end Crosstalk Attenuation) (Atténuation télédiaphonique)
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8.2 Performances lien permanent avec cable F/UTP
Return loss (Affaiblissement de réflexion)
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8. PERFORMANCES (suite)

8.2 Performances lien permanent avec cable F/UTP (suite)
NEXT (Near end Crosstalk Attenuation) (Atténuation paradiaphonique)
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PS NEXT (Power Sum NEXT) (Somme de puissance NEXT)
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ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) (Ecart paradiaphonique)
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8. PERFORMANCES (suite)

8.2 Performances lien permanent avec cable F/UTP (suite)
ELFEXT (Equal Level End Crosstalk Attenuation) (Atténuation télé-
diaphonique de niveau égal)

0dB

100

120

0 MHz 20 40 60 80 100 120 140 MHz

9. NORMES ET AGREMENTS

ISO/IEC 11801 Ed2 et Amd.
CENELEC EN 50173-1 2007
ANSI/EIA/TIA 568-C.2

Série IEC 60603-7

Conforme aux normes :
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