Brocas

CARACTERISTICA
S

Larga vida util
gracias a la punta de
carburo optimizada
para la velocidad

La fuerza se
transmite
directamente al
punto de
perforacion

La fuerza se
transmite
directamente al
punto de
perforacion

Capacidad de
percusion

Estabilidad alta

Broca SDS con punta de
carburo RS Pro, 12x 210mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Esta broca SDS+ de nuestra marca RS Pro cuenta con bordes de corte de carburo para un corte
preciso y afilado en mamposteria. Una punta central para un inicio de perforacion preciso y una
buena orientacién durante la perforacién. El acabado ennegrecido afiade tratamiento térmico para
reducir la friccion entre la broca y la pieza de trabajo. Las acanaladuras en espiral permiten una
perforacion suave y eficaz. Para usar con taladros con mango de fijacion SDS+ para un ajuste
seguro.

Especificaciones

Tipo de broca Broca SDS

Material Punta de carburo

Superficial Ennegrecido

Capacidad de percusién Si

Tipo de SDS SDS

Aplicacién de perforacién Hormigén, mamposteria y piedra natural
Longitud total 210mm

Diametro 12mm

Longitud de acanaladura 135mm
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