Steckschlisselsatze

MERKMALE

Sechskant-, Spline-
und TORX ® -Bits

Bits aus S2-Stahl

Extrem gehartet fur
hohe
Beanspruchung

Chrom-Vanadium fir
ausgezeichnete
Festigkeit und
Korrosionsbestandi
gkeit

Lieferung in einem
sicheren
Aufbewahrungsfach

45-teiliger Steckschlusselsatz
von RS PRO, 1/2 Zoll, 3/8 Zoll
Vierkantantrieb

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Steckschlisselsatze

Produktbeschreibung

RS PRO bietet diesen umfassenden Satz von Sechskant-, Spline- und TORX ® -Bits. Dieser Satz
besteht aus Adaptern, Bits, Buchsen und Spline-Buchsen mit eigenem Aufbewahrungsfach Die
Bithalter und -buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberflache. Der Satz
kann fur die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere fir den Bau oder die Reparatur
verschiedener Objekte, einschlie3lich Kfz-Reparaturen, und ist ein perfektes Kit fur Profis oder

Hobbyhandwerker.

Allgemeine

Satztyp
Antriebstyp
Anzahl der Teile

Inhalt

Steckschlissel- und Bitsatz
Vierkant

45

7-teilig - 30 mm (1-1/4 Zoll) Standard-
Sechskantschraubendreherbits (10 mm
Sechskantschaft) GroRen: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
mm, 10 mm und 12 mm

7-teilig - 75 mm (3 Zoll) tiefe Sechskant-
Schraubendreherbits (10 mm Sechskantschatt)
Grofden: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm und
12 mm

7-teilig - 30 mm (1-1/4 Zoll) Standard-Torx-
Schraubendreherbits (10 mm Sechskantschaft)
GroRRen: T-20, t-25, t-30, t-40, t-45, T-50 und t-55
7-teilig - 75 mm (7-teilig) (3 Zoll) tiefe TORX ® -
Schraubendreherbits (10 mm Sechskantschaft)
GroRRen: T-20, t-25, t-30, t-40, t-45, T-50 und t-55

5 Stiick - 30 mm (5 Stiick) (1-1/4 Zoll) Standard-Spline-
Bits (10 mm Sechskantschaft) Grozen: M-5, m-6, m8,
m-10. M-12

5-teilig - 30 mm (5 Stiick) (1-1/4 Zoll) Bits mit tiefer
Verzahnung (10 mm Sechskantschaft) Grofzen: M-5, m-
6, m-8, m-10, m-12

1 Stuick - 3/8-Zoll-Schraubendreher Bis 10 mm
Sechskant-Bitkupplung mit Ring und Bohrung

1 Stuck - 1/2-Zoll-dr. Bis 10 mm Sechskant-Bitkupplung
mit Ring und Bohrung
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Steckschlisselsatze

RS|

Oberflache

Werkstoff

Anwendungen

1 Stiick - 1/4-Zoll-Sechskant bis 1/2-Zoll-
Schraubendreher. Buchsenadapter (LAnge - 72 mm)
4-teilig - 1/2-Zoll-Dr. Schlagsteckschlissel (Dichtring mit
zwei Stiftldchern am Treiberende) GréRe: 17 mm (11/16
Zoll), 19 mm (3/4 Zoll), 21 mm (13/16 Zoll) und 23 mm
(29/32 Zoll)

Verchromte und chemisch geschwarzte Oberflache des
Rings fur Bitkoppler und Buchsenadapter
Phosphatoberflache fir Schlagsteckdosen
Sandstrahlende Oberflache fur Bits

Fir Bits: Chrom-Molybdén-Stahl (S-2) Chrom-
Vanadium flr Schlagsteckschliissel Chrom-Vanadium-
Stahl fur Bitkupplungen und Steckschlisseladapter
Wartung, Bau, Heimwerkerbau, Mechaniker/Kfz-
Werkstatten

LaufwerksgrofRe

1/2in, 3/8 in
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