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RS Pro & foot esd 测试仪 
RS 号： 733-996              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 对于所有 Electronic 
Assembly 区域都是

必需的 
 

• 特别适用于多操作员

使用 
 

• 需要 PP3 电池 
 

• 电池指示灯让操作员

知道何时需要电池 更
换 
 

 

• 坚固的支脚板 
 

• 电阻限制 - 低： 750 
千欧姆、高： 35 兆欧

姆 

特点 
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RS Pro testers 系列可用于测试人员腕带和鞋类、以测量静电荷。测试仪使用红色或绿色 led 或声音

警报指示测得的电阻是否在 en 61340-5-1 规定的范围内。RS 型测试仪随附一个脚板、允许用户测试

其鞋和腕带。紧凑型测试仪由 9V PP3 电池供电、便于携带。  

 

 

 

设备类型  测试仪；  
测试点 腕部和脚部 
显示类型 LED 
测试精度 ±5%  

应用 

esd （静电放电）测试仪用于测量人员、表面或设备上

的静电放电水平。这是为了防止因过量 esd 产生的火花

而损坏其他设备、例如集成电路。特别适用于电子 
Electronic Assembly 

    

 

 

数量      项目名称 
1  紧凑型腕带 / 鞋类测试仪 

1 9V PP3 碱性电池 
1 壁板 
1 支脚板、带缆线 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

套件内装物品 
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电源  电池 
电源电压 9VDC 

电阻限制 
低  高 

750KOhm  35MOhm 
典型电池寿命 3500 测试        

 

 

 

尺寸 115mm x 70mm x 26mm  

深度 26mm 

高度 115mm 

宽度 70mm   

质量 0.1 千克（不包括电池）   
 

 

 

合规性 / 认证 简明 
符合 en 61340-5-1 是的  

符合标准 支持 ESD S20.20 并符合 EN 61340-5-1 ESD 控制程序

规范 
        

 

 

机械规格 

认证 

电气规格 


