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La solution la
plus intelligente
et la plus facile
pour gérer a
distance vos
installations

et créer de
nouvelles
opportunités

> Sélectionnez votre
em4 selon vos
besoins en gestion
a distance

> Découvrez nos
possibilités de
gestion a distance
grace a em4 web
et em4 app

> Découvrez notre
nouvel em4 soft
avec ses blocs
fonctions «remote»

> Choisissez la
solution qui
vous convient,
extensions et
accessoires inclus

[=]¥,

Configurez votre
produit en ligne
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QUEL €4, VOUS CONVIENT?
Sélectionnez I'em4 adapté a vos besoins

Gérez et classifiez vos
équipements, utilisez des filtres
pour les sélectionner, gérez
vos programmes applicatifs

Gestion de parc

de machines /
d’équipements

Utilisez des protocoles et des
infrastructures trés sécurisés
pour gérer vos données,
machines et installations

Connexions
et plateformes
sécurisées

Téléchargez une nouvelle version
de programmes applicatifs et/ou
de fimware pour mettre a jour
votre em4/ votre parc d emé4

Gestion et
maintenance des
automates

Visualisez votre parc de
machines/d’équipements
sur une carte

Carte de
localisation

Veillez a ce que votre em4 /
votre parc d’'em4 soit toujours
a'heure exacte pour mieux
controler vos équipements

Synchronisation
automatique de
I’heure

Recevez et gérez les
notifications d'évenements
relatifs a votre application sur
une app ou une plateforme web

Gestion avancée

des évéenements

Visualisez sous forme de
graphiques [historique des
valeurs issues de votre application
et téléchargez-e au format .csv

Gestion avancée
des historiques
de données

[T T e Affichez et controlez les
dosurvelllancelet valeurs de données de votre

A application sur une app ou
de contrédle une plateforme web

Services distants
avancés pour vos
clients

Créez une interface web
adaptée a votre application

Personnalisez I'interface
web selon les besoins
de vos clients (service
complémentaire)

Interface web
personnalisable

Gestion d'évenement JoRr AT RS Y SRTRIL

11T R ETES IEWITR email dés qu'un événement
par email survient sur votre application

Rapport de Recevez périodiquement
(e [T T-EX11, To] XNl des rapports courts par

par SMS ou email SMS ou par email

Surveillance et
contréle simple
par SMS

Affichez et controlez les
valeurs de données de votre
application par SMS

Communication

Echangez des données
d’automate a d’automate a automate par

automate par SMS SIS

Automate avec

fonctionnalités
locales uniquement

Automate autonome ou avec connexion Ethernet

4 N\
Connectivité
Automate Utilisable dans Utilisable dans Eé?\?\r:)zt)ﬁolg::ale
Hon les zones avec une les zones avec une snGrETs s
TGS bonne couverture 2G bonne couverture Inte(:l'net est requis
(GPRS Agende pour em4 remote
Boite 3 outils em4
emy, soft emy, web emy, app
Le logiciel de programmation Plateforme web pour un accés complet Application mobile, pour
le plus intuitif du marché et illimité a vos équipements contréler vos équipements
depuis votre smartphone
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em4 remote
La premiére solution connectée « tout en un » pour faire migrer

votre application dans le monde de I'internet des Objets

Carte SIM (pour

[0 sescesse seeseees |, premier automate programmable capable de gérer en toute simplicité une versions 2G, 3G)
flotte d’équipements, incluant un systéme de localisation & souscription a
o > Solution hautement sécurisée, utilisant les infrastructures et les protocoles un forfait de contréle
Emmm-- de sécurité utilisés par les banques en ligne adistance pour 1an
Tees wes os ees ses ees] > Programmation & partir d'un seul appareil via un logiciel unique, em4 soft (em4 web, em4 app

- voir pages 4 & 5)
Connectivité Bofte a outils em4

@ EG} . emy, soft cmyg, web cmy, app

Note : I'offre em4 remote peut étre utilisée en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada. Pour une utilisation dans d’autres pays, merci
de nous contacter.

) em4 alert

Petit automate programmable qui vous alerte par SMS ou par email

> Programmation a partir d’'un seul appareil via un logiciel unique, emé4 soft Ne requiert pas

> Requiert seulement le réseau GSM pour fonctionner (SMS) d’intégration complexe
> Solution développée par un fournisseur unique et fiable entre 'automate et le
':_____ > Solution sécurisée, seuls les utilisateurs identifiés peuvent interagir modem

Connectivité Bofte 3 outils em4

@ @ emy, soft

[eo eocccsee eecscces | em4 Iocal

Utilisation autonome ou en réseau local Migration facilitée vers
les autres versions

o
L L L L > Le plus puissant et compact de sa catégorie

[eos ooe oo oo ooe ooe] Entrées analogiques 4-20mA configurables et précises pour
vos capteurs industriels

> Un design novateur pour une intégration facile

(remote et alert), vous

permettant de mettre a

jour rapidement votre
équipement

Connectivité Bofte a outils em4

m emy, soft




| GUIDE DE SELECTION

Avec em4
remote, vos
équipements
accedent en
toute simplicité
a l'Internet
des Objets

> Gérez une flotte
de machines
simplement,
vérifiez I'état de
VoS équipements
en un clin d’cell

> Surveillez et
contrdlez votre
application depuis
votre smartphone
ou votre PC

> Mettez a jour le
programme applicatif
sur plusieurs
équipements

> Archivez et accédez
a vos données a
distance

> Proposez des
services avancés
a vos clients

Découvrez notre
vidéo em4 web
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emy, web
POUR UN ACCES COMPLET A VOS
EQUIPEMENTS !

em4 web vous apporte une plateforme web puissante, vous permettant de gérer les acces, les appareils,
vos données et votre application a distance.

Gestion utilisateur

Gérez vos comptes administrateurs et clients, définissez les profils

Gestion des équipements
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Administrez vos équipements Alarme

Ajoutez, éditez, supprimez, classifiez
un équipement et gérez le logiciel
(programme applicatif & firmware)

Soyez averti grace aux alarmes internes
de vos équipements et assistez vos
clients a distance

Mes infos em4

Obtenez un diagnostic détaillé de vos
informations en un clin d’ ceil (versions,
états, nom d’application...)

Etats

Vérifiez la disponibilité de votre em4
surveillez la consommation journaliére
de vos données
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Gestion des applications

> Créez des tableaux de bord simples pour vos clients
> Choisissez quelles données sont accessibles a distance a vos clients

google
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Gestion des données

Affichez les données qui ont été définies avec em4 soft dans le
programme applicatif

Evénement

Soyez notifié de tous les événements sur votre application (en mode push
pour em4 app)

Show 10 % entries Search:
¥ Device Date Number Label Data 1 Data 2 Acknowledged
AC_MKT1 06/08/2014 0 Pump Faiure 10,00 10,00 Acquitter
09:41:22
AC_MKT1 25/07/2014 0 Pump Faiure 10,00 10,00
08:28:19
AC_MKT2 07/08/2014 2 Alarm Boiler Boiler Temperature: 10,00 Acquitter
11:28:52 90.01°C
AC_MKT2 06/08/2014 2 Alarm Boiler Boiler Temperature: 10,00 Acquitter
90.04°C
AC_MKT2 2610712014 2 Alarm Boiler Boiler Temperature: 10,00
10:26:36 90.01°C
AC_MKT3 06/08/2014 2 Alarm Boier Boiler Temperature: 0.00 Acquitter
11:55:43 90.03°C
AC_MKT3 2410712014 2 Alarm Boier Boiler Temperature: 0.00
67.42°C
Showing 1 to 7 of 7 entries Rlzlil:=]=

Datalog

Affichez les données collectées sous forme de tableaux ou graphiques
et téléchargez-les facilement
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[-o- AC_MKT1 External Temperature; °C - AC_MKT1 Internal Temperature; °C

Highcharts.com

Monitoring & Controle
Veérifiez les paramétres principaux de vos équipements et modifiez-les
a distance

Monitoring AC_MKT1 ACMKT =

XBOUT Read Bits XBIN Read/Write Bits
N° Labels Status N°  Labels Status. Action
1 Boiler T* Control @ 1 Switch on the loads 10Mn @ Inverser
2 Boiler T° Alarm ®
XWOUT Read Words XWIN Read/Write Words
N°  Labels Values
N Labels Values Action
1 Internal Temperature 25.24°C
1 Setup Boiler T° 70.00 °C [0.0
2 External Temperature  27.75 °C & Envoyer
8 Eipam 90.00 °C [0.0
3 Boiler Temperature 69.32°C o EMEnvover
8 Time for Log 600 s [0.0
4 Light 247 LUX @A =nvoyer

em4, app
POUR UN ACCES
MOBILE AVOS ===
EQUIPEMENTS

em4 app vous permet de contrdler et surveiller votre
em4 depuis votre smartphone ! Cette application est
gratuite, et comprise avec votre em4 remote PLC.

Sélectionner mon em4

> Connectez-vous avec votre compte em4 web et
accédez facilement a la totalité de vos équipements

> Il vous suffit de scanner le QR code du produit ou
d’utiliser le nom de I'application

A

15

Events

Pending events

07/08/2014 11:28 Alarm Boiler >
06/08/2014 11:13 Alarm Boiler \/
Appareil photo  Photos. Vidéos Rappels
o Boiler Temperature 90,040 °C
0

Acknowledge event

Passbook  Crouzet Google Maps  Gmail

External Temperature : 27,800°C Month ] x

30

20

16:00 1900 2200 o100 0400 o700 10:00 13:00

essss Orange F 3G 1225 7 Y eseseOrange F 36 1224
= Monitoring = Monitoring
BIT WORD
OFF Internal Temperature 25,660 °C
WORD
External Temperature 27,590 °C
Setup Boiler T* 70,000 °C
Boiler Temperature 70,280 °C
Setup Alarm Boiler 90,000 °C
Light 247 LUX
0,000
Power Consumption 0,000 kWh
0,000
0
0

0
1234567890
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 0

2 Download on the
o App Store
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Logiciel de
programmation
le plus intuitif
du marché,
em4 soft intégre
toutes les
fonctionnalités
de gestion a
distance dans
un seul et
méme outil

> Amélioration des
fonctionnalités de
M3 Soft, encore plus
intuitives et faciles
d’utilisation

> Langage FBD et
SFC avec plus d’'une
centaine de blocs
fonctions différents

> Import des
programmes
M3 Soft FBD

> Connexion a 'em4
par USB ou Ethernet

> Nouveau design en
cohérence avec la
gamme em4

| 06 | www.em4-remote-plc.fr

cmng, soft NOTRE LOGICIEL GRATUIT

Al mA (Analog input Current) y 4 o
= Entrées analogiques 4
o iy I — — 1 > Blocs d’entrées analogiques intégrant
St une fonction de facteur d’échelle et de
b ‘ filtrage
sl
/ (32768..32767)
,‘)""“7"’" 1 y 4 . ° Y 4
= Intégration aisée

> Les modes Edition, Simulation et Debug vous
permettent de paramétrer et configurer votre
programme applicatif

PROG CALC TAB 1 TAB 2 TAB 3 TAB 4 TAB 5 13

1l

Datalog

> Jusqu’a 3 blocs fonctions
permettent de sauvegarder
I'historique de 8 valeurs,
chacun a un rythme

>
|
Event High Pressure Level
différent, pouvant étre

@0 10V waer e mﬁl Sa controlé intégralement par
° ﬂ— le programme applicatif
>

@ Databgs 10110 @ Datalogs 10 1n

© |-
-
o

@ pressure Switch

@ 4 - 20ma Water Pressure N

== Conmerts Parmetes |
= k Output adress rne Cancel
BN |Co— 2
P =
@ 4 - 20ma Water Pressure OUT 2 Archive perodicaly o I = I = [ )
Namesof ertfers appeasngn th parameter e .
oaa Labels U oot
DATALOG o — € e =
DATAGG > [ e T = [
Comments  Paremeters | DATALOG.3 e — = 1710
[ o | -
DATALOG_4 v :I
Cancel | | || | | [ |
Number of Evert = ’7 '_ ’_ m
— e el
Data Labels Unit Digts i
EVENT_1 High Level Pressure
EVENT_1_1 [Pressure v [Bar | AR |
EVENT_1_2 Pressure OUT Bar [0 =]

Gestion d’événements

> Jusqu’a 24 blocs fonctions «Events» pour envoyer des messages d’alerte incluant chacun jusqu'a
deux variables du programme applicatif

Surveillance et contrdle

> Blocs fonctions XBIN, XWIN pour configurer a distance les valeurs dans le programme applicatif,
XBOUT, XWOUT pour lire les valeurs a distance

Mode Simulation L
et Debug S

L 4
> Mode simulation optimisé el B
> Les couleurs rendent clairement —
visibles les signaux actifs
> L'affichage des fenétres est
toujours visible au premier plan
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€4, CREEZ VOTRE PROPRE SOLUTION

Connect
l : l : Glos Gloss
Description .
Bases Caractéristiques communes :
* Bientot
em4 remote 2G v 818-7079  818-7073 disponible
em4 remote 3G* v Bientét disponible
em4 remote Ethernet* v Bient6t disponible - Alimentation : 24VDC
o - Entrées : 16 entrées TOR (dont 4 entrées rapides, 8 analogiques
em4 alert 2G v 818-7063 818-7067 dig;)%’;f%,e 0-10V / potentiometre et 4 analogiques 0-10V / 4-20mA)
o . - Sorties : 10 sorties TOR (dont 2 statiques 0,5A PWM, 2 relais 6A et
em4 alert 3G v Bientét disponible 6 relais 8A)
Bientot
em4 local v 818-7057  818-7051 disponible
em4 |ocal Ethernet v Bientét disponible
Kits de découverte Un kit de découverte em4 comprend :
. . N Bientot .
Kit de découverte em4 remote 2G v 818-7108 818-7102 disponible - Le nano-PLC em4 remote - tlnt?r[i?cz usSB )
i : iontst disponi - L'antenne standard 3 m p=clcabecelpindiapation
Kit de découverte em4 remote 3G* v Bientét disponible UsB
Kit de découverte em4 remote Ethernet* 4 Bientét disponible - Le nano-PLC em4 remote - Le cable Ethernet ema
i 5 Bientot soft
Kit de découverte em4 alert 2G (4 818-7091  818-7095 disponible - Le nano-PLC em4 alert interface USB (chég)
Kit de découverte emd4 alert 3G v Bientot disponible glanisnneistancarcisim - Le cable de programmation
usB
Kit de découverte em4 local v 818-7085  818-7089  818-7082
- Le nano-PLC em4 local
Kit de découverte em4 local Ethernet v Bientét disponible - Le cable Ethernet
Valises d’évaluation La valise d’évaluation préte a 'usage comprend :
Valise d’évaluation em4 remote 2G* v 818-7118 - -
Valise d’évaluation em4 remote 3G* v dig;;%rg?l)tle - -
o ’ . Bientot - Le kit de découverte (voir ci-dessus)
Valise d'évaluation em4 remote Ethemet v " disponible - - Une alimentation 110-230VAC avec adaptateur Europe et Etats-Unis
Vel GGl En Cid el 218 v 818-7114 ; ; -Un snr_nulateur PCB pour les 16 entrées avec switches, potentiometre
et terminaux pour connecter votre capteur en mode test
Valise d’évaluation em4 alert 3G v Bientot . . - Un simulateur PCB pour les 10 sorties avec 11 LEDs et terminaux
disponible ; ) N ;
o pour connecter 2 sorties statiques a un appareil en mode test
Valise d’évaluation em4 local v dg;%';f%t’e - -
Valise d’évaluation em4 local Ethernet v - Bientot -

disponible
* Les em4 remote 2G, 3G et Ethernet sont fournis avec la premiére année d’abonnement & em4 remote access (em4 web & em4 app), incluant la carte SIM pour les versions 2G et 3G.

Extensions
Extension digitale E10R 6 entrées TOR (configurables en analogiques 0-10V ou potentiométre) 4 sorties TOR (2 relais 6A et 2 relais 8A) Bientét disponible
Extension analogique E10A 6 entrées TOR (dont 6 entrées analogiques 0-10V / 4-20mA) 4 sorties (2 statiques 0,5APWM et 2 analogiques 0-10V)  818-7120 818-7124 818-7127
Interface USB em4 noire 818-7133 Ecrans tactiles programmables
0
§ Interface USB em4 blanche 818-7136 - Ecran tactile couleur 4.3”
4= e - Port série Modbus RS232/RS485 Bientot
£ Interface RS485 Modbus esclave em4 noire 818-7149 Kit d'utiisation MTP6/50 pour em4 - Port USB disponible
- - Cable MTP a interface RS485 Modbus em4
Interface RS485 Modbus esclave emé4 blanche 818-7146
Kit simualteur E/S pour bases em4 818-7158 - Ecran tactile couleur 4.3”
e - Port série Modbus RS232/RS485 Bientot
, Antenne3m standard 818-7152 Kit dutiisation MTP8/50 pour em4 - Port Ethernet TCP/IP disponible
o . - Cable MTP a interface RS485 Modbus em4
'2 Antenne 3 m int/ext plate 818-7161
0
g Antenne 10 m ext 818-7164 - Ecran tactile couleur 7”
< b e - 2 ports série x Modbus RS232/RS485 Bientot
Cable USB 3 m type B 818-7168 Kit d'utiisation MTP8/70 pour em4 - Port USB, port Ethemet TCP/IP disponible
. - Cable MTP a interface RS485 Modbus em4
em4 soft (clé USB) 818-7177
» Alimentation modulaire 24VDC 7,5 W 413-487 Kit de programmation MTP6/50 - MTP8/70 - Cable USB - Mini USB 786-5762
c P
S ) ) ) (USB) - Logiciel EB (CD)
‘-E Alimentation modulaire 24VDC 15 W 413-500
c
S . . .
£  Alimentation modulaire 24VDC 30 W 483-991 Kit de programmation MTP8/50 - MTP8/70 - Cable Ethernet croisé RJ45 T
< (Ethernet) - Logiciel EB (CD)

Alimentation modulaire 24VDC 60 W 413-469
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em4, DONNEES TECHNIQUES

Nano-PLC em4

IBRIcRIDSIEIEIG

E1HO1. 02

Base em4 - Entrées

Entrées TOR 24VDC

4 Entrées rapides codeur (20kHz ou 40kHz), compteur (60kHz),
tachymetre, chronometre, période métre
Entrées TOR 24VDC

8 Entrées 12 bit analogiques (Potent. ou 0-28,8V +/-2%) pour CTN, LDR
Entrées 11 bit analogiques (0-10V +/-1,2%)
Entrées TOR 24VDC

4 Entrées 12 bit analogiques (0-10V +/-0.8%)
Entrées 11 bit analogiques (0-20mA / 4-20mA +/-1,1%)

Précision des entrées analogiques a 25°C

Base em4 - Données générales

_ Caractéristiques principales

Alimentation 24VDC (-15% / +20%) 4W-6,5W
Température Opérationnelle : -20°C a 60°C
IHM 4 lignes x 18 caractéres (noir et blanc)
Clavier 6 touches

. FBD (incluant SFC)
RlogEmmation Grande capacité de mémoire ~1000 blocs fonctions
Horloge Sauvegardée via une batterie interne recyclable (10 ans)
Connexion Réseau cellulaire ou Ethernet

Interfaces en option  USB, Modbus RS485 esclave
IP20 sur les borniers d’E/S

Protection IP40 sur la face avant Glossy
IP50 sur la face avant Robust
Certification CE, cULus listed

Base em4 - Sorties

m Caractéristiques principales

Sorties statiques 24VDC 0,5A
2 Sorties analogiques 10 bit PWM 24VDC
(Sorties 0-10V ou 4-20mA avec un convertisseur externe)

2 Sorties relais 250VAC / 6A

Sorties relais 250VAC / 8A
Dont une avec contact NO/NC

Extensions em4
Extension analogique E10A 0-10V

m Caractéristiques principales

Entrées TOR 24VDC
6 Entrées analogiques 12 bit (0-10V +/-0,8%)
Entrées analogiques 11 bit (0-20 / 4-20mA +/-1,2%)
Sorties statiques 24VDC 0,5A
2 Sorties analogiques 10 bit PWM 24VDC
(Sorties 0-10V ou 4-20mA avec un convertisseur externe)
2 Sorties analogiques 10 bit 0-10V (+/-1%)
Précision des entrées et sorties analogiques a 25°C

HIESI2781 314756

A PROPOS DE

Extension numérique ET0R

m Caractéristiques principales

Entrées TOR 24VDC
6 Entrées analogiques 12 bit (Potent. ou 0-28,8V +/-2%) pour CTN, LDR
Entrées analogiques 11 bit (0-10V +/-1,2%)

2 Sorties relais 250VAC / 6A sorties digitales
2 Sorties relais 250VAC / 8A sorties digitales
Précision des entrées analogiques a 25°C

3 14 15 16

CROUZET AUTOMATION

Marque pionniére en programmation simplifiée, Crouzet Automation, forte d’une équipe
technique expérimentée, fournit des solutions d’automatismes entierement adaptables
et faciles a mettre en ceuvre répondant aux exigences spécifiques d’un grand nombre
d’'applications.

Crouzet Automation est une marque de Custom Sensors & Technologies (CST).

Contactez-nous !

www.crouzet.fr

Contact:

Tel.: +33 (0) 475 80 21 01

Fax: +33 (0) 475 82 89 00

E-mail: info@em4-remote-plc.com

Suivez-nous in‘ @

Custom Sensors & Technologies (CST) est un spécialiste de la conception et de la
fabrication de capteurs, de contréleurs et d’actionneurs.

A travers ses marques BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico,
Newall et Systron Donner Inertial, CST offre des composants fiables, adaptables et
performants pour répondre aux besoins des systemes dits « critiques » des marchés
de I'aéronautique et de la défense, du transport, de I'énergie et des infrastructures, du
médical, de I'industrie agroalimentaire et de I'’équipement technique des batiments.

Résolument tourné vers I'excellence, CST, avec 4 500 employés dans le monde et
un chiffre d’affaires de 600 M$ US en 2013, est le partenaire de confiance capable
de répondre aux enjeux des clients les plus exigeants en s'appuyant sur une réelle
proposition de valeur premium.

www.cstsensors.com

- Photos - Visuels : Avant-Premiére / Google / Crouzet Automation

:em4 RS_FR - 02/2015 Création : Coxinélis / Crouzet Automation
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