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Merkehylser med fortrykt tekst 
•	  Helagrip, chevron kutt

Velegnet til områder med begrenset plass.

Helagrip merkehylser benyttes for å merke kabel og ledning. Perfekt 
til skapbygging, kollektivtrafikk, energiverk, telekommunikasjon og 
elektrisk installasjon.

Merkehylsene leveres som standard i gul farge med sort trykk, samt 
IEC fargekode. 

Hvite hylser m/sort tekst kan leveres på forespørsel.

Tekst A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler 

MATERIALE Fleksibel Polyvinyl Chlorid,  
kadmiumfri (PVC)

Driftstemperatur -65°C til +105°C, kortvarig +135°C

Brennbarhetsklasse UL94 V0 (3mm)

Sertifiseringer
BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757, 
UL224

Helagrip chevron kutt

• Den innvendige profilen i hylsene gjør at en størrelse kan benyttes 
til et stort spekter av ledninger

• Merkingen monteres før kabelen kobles
• Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves
• Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen
• Fleksibelt materiale
• Standard farger gul m/sort tekst samt internatsjonal fargekode

Egenskaper og fordeler

TYPE
Utv.

Ø min.
Utv. 

Ø max.
Lengde

(L) Pakn.

HGDC1-3 1,0 3,0 3,5 1.000

HGDC2-5 2,0 5,0 3,5 1.000

HGDC4-9 4,0 9,0 5,0 250

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. 
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Merkehylser med fortrykt tekst 
•	  Helagrip, chevron kutt

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

HGDC1-3

El.nr. Art.nr.

13 454 45 515-01604

13 454 46 515-01614

13 454 47 515-01624

13 454 48 515-01634

13 454 49 515-01644

13 454 50 515-01654

13 454 51 515-01664

13 454 52 515-01674

13 454 53 515-01684

13 454 54 515-01694

- 515-01704

- 515-01714

- 515-01724

- 515-01734

- 515-01804

- 515-01600

- 515-01611

- 515-01622

- 515-01633

13 454 49 515-01644

- 515-01655

- 515-01666

- 515-01677

- 515-01688

- 515-01699

HGDC1-3

El.nr. Art.nr.

- 515-01014

- 515-01024

- 515-01034

- 515-01044

- 515-01054

- 515-01064

- 515-01074

- 515-01084

- 515-01094

- 515-01104

- 515-01114

- 515-01124

- 515-01134

- 515-01144

- 515-01154

- 515-01164

- 515-01174

- 515-01184

- 515-01194

- 515-01204

- 515-01214

- 515-01224

- 515-01234

- 515-01244

- 515-01254

- 515-01264

HGDC2-5

El.nr. Art.nr.

13 454 60 515-02014

13 454 61 515-02024

13 454 62 515-02034

13 454 63 515-02044

13 454 64 515-02054

13 454 65 515-02064

13 454 66 515-02074

13 454 67 515-02084

13 454 68 515-02094

13 454 69 515-02104

13 454 70 515-02114

13 454 71 515-02124

13 454 72 515-02134

13 454 73 515-02144

- 515-02154

13 454 74 515-02164

13 454 75 515-02174

13 454 76 515-02184

13 454 77 515-02194

13 454 78 515-02204

13 454 79 515-02214

13 454 80 515-02224

13 454 81 515-02234

13 454 82 515-02244

13 454 83 515-02254

13 454 84 515-02264

HGDC2-5

El.nr. Art.nr.

13 454 85 515-02604

13 454 86 515-02614

13 454 87 515-02624

13 454 88 515-02634

13 454 89 515-02644

13 454 90 515-02654

13 454 91 515-02664

13 454 92 515-02674

13 454 93 515-02684

13 454 94 515-02694

13 454 95 515-02704

13 454 96 515-02714

- 515-02715

13 454 97 515-02724

13 454 98 515-02734

- 515-02600

- 515-02611

- 515-02622

- 515-02633

13 454 89 515-02644

- 515-02655

- 515-02666

- 515-02677

- 515-02688

- 515-02699
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Merkehylser med fortrykt tekst 
•	  Helagrip, chevron kutt

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

HGDC4-9

El.nr. Art.nr.

- 515-03014

- 515-03024

- 515-03034

- 515-03044

- 515-03054

- 515-03064

- 515-03074

- 515-03084

- 515-03094

- 515-03104

- 515-03114

- 515-03124

- 515-03134

- 515-03144

- 515-03154

- 515-03164

- 515-03174

- 515-03184

- 515-03194

- 515-03204

- 515-03214

- 515-03224

- 515-03234

- 515-03244

- 515-03254

- 515-03264

HGDC4-9

El.nr. Art.nr.

- 515-03604

- 515-03614

- 515-03624

- 515-03634

- 515-03644

- 515-03654

- 515-03664

- 515-03674

- 515-03684

- 515-03694

- 515-03704

- 515-03714

- 515-03724

- 515-01946

- 515-01947

- 515-03600

- 515-03611

- 515-03622

- 515-03633

- 515-03644

- 515-03655

- 515-03666

- 515-03677

- 515-03688

- 515-03699

TYPE Beskrivelse El.nr. Art.nr.

HGPC1-3

Kassett m/ Helagrip str. 1-3, 
innhold: 

Tall 0-9 i internasjonal  
fargekode.  

Hvite hylser m/sort trykk: 
A, E, L, N, R, S, T, +, minus, 

jordtegn,  
PTFE-belagt  

monteringsverktøy TJC.

13 456 00 518-06013

HGPC2-5

Kassett m/ Helagrip str. 2-5, 
innhold: 

Tall 0-9 i internasjonal  
fargekode.  

Hvite hylser m/sort trykk: 
A, E, L, N, R, S, T, +, minus, 

jordtegn,  
PTFE-belagt  

monteringsverktøy TJC.

13 456 01 518-06025

TJC1-3
Teflonbelagt monteringsnål 

for merkehylser
13 456 21 518-00113




