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led 应急照明 3 w 
RS 号： 795-9748             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 3 小时紧急出口标志 

 

• 可切换维护 

 

• 粉涂层白色低碳钢主

体 

 

• 随附 3W 低功耗 led 

 

• 随附向下箭头 Arrow 
图例 

 

• led 技术–提供更高的

能源和成本节约 

 

• 保护等级– IP20 

 

特点 
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此 IP20 级紧急 3 小时可切换维护型 led 出口标志具有粉末涂层白色低碳钢主体、带 20mm 电缆入口 
besa 盒固定件。此 led 紧急出口标志提供节能且经济实惠的解决方案、可满足应急照明要求。紧急出

口盒随附图例 Arrow 、带 3W 低功耗 led 灯。此 led 紧急出口标志的理想应用包括商业、工业和零售  

 

 

 

灯类型  LED  
维护          维护 
图例 Arrow 
材料 聚碳酸脂   
表面 白色   
持续时间   3h    
随附灯 是的         

应用 led 紧急出口标志特别适用于商业、工业和零售应用、可

用于：走廊、车间、紧急出口 
 

 

 

功率 3W  
运行电流 0.245A   
电池 3.6 伏 2000mAh 镍氢电池 
电缆入口 20mm 入口和 besa 盒固定 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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长度 390mm 

宽度 60mm 

深度 190mm 

接头类型 隔板  
 

 

 

ip 等级  IP20 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
     

 

 

机械规格 

认证 

保护类别 
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