219604 Druckschlauchtillen, PVC-U

mit Klebestutzen und zylindrischem Schlouchstutzen

d PN | Bestell-Nr. sP |GP |g d, |
10 16 1721 960 403 10 750 2 8 47
2 ¢ 12 16 (721 960 404 10 600 4 12 51
o Hllll s 16 16 1721 960 405 10 350 9 16 57
I Lw ) 20 16 {721 960 406 10 100 15 20 73
1 25 16 | 721 960 407 10 100 21 25 79
32 16 1721 960 408 10 100 35 30 ‘89
40 16 | 721 960 409 5 50 58 40 100
50 16 (721 960 410 5 50 111 50 105
63 16 1721960 411 5 50 175 60 120




