
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bradyeurope.com/BMP71

Drukarka etykiet BMP71 to wysokiej klasy drukarka mobilna. Obsługująca niezwykle bogatą gamę materiałów, 
w tym drukowanie etykiet niestandardowych, drukarka BMP71 jest wyposażona w duży i wyraźny ekran, 
można ją łatwo przenosić i ma wbudowaną klawiaturę dostępną w różnych konfiguracjach. Niezależnie od 
tego, czy potrzebujesz koszulek termokurczliwych, etykiet wykrawanych czy etykiet winylowych do stosowania 
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, drukarka BMP71 z pewnością wydrukuje to na odpowiednim 
materiale.

Drukarka etykiet BMP71 

• Ponad 500 wbudowanych symboli
• Ponad 400 części + etykiety niestandardowe
• Ponad 30 rodzajów materiałów etykietowych
• Maksymalna szerokość etykiety: 50 mm

Sprawdza się w każdej sytuacji

Jedna drukarka do wszystkich zastosowań

Zapewnia ciągłą pracę

Pokazuje całą etykietę

• Baterie AA lub akumulator NiMH
• Idealna do drukowania dziennie 1000 etykiet 

ciągłych lub wykrawanych
• Dwuletnia gwarancja 

Przyspiesza tworzenie etykiet

• Powiększony ekran w pełnej gamie kolorów

• Szybkie pisanie obiema rękami
• Opcja pełnej klawiatury Qwerty/Azerty/Qwertz/z 

cyrylicą
• Szybkie drukowanie: 38 mm/s

BMP71 to niezbędne narzędzie do 
realizacji wszystkich potrzeb związanych z 
drukowaniem etykiet.

Obejrzyj nasze filmy 
instruktażowe i przekonaj się, 
jak łatwo można projektować i 
drukować etykiety:  
www.bradyeurope.com/BMP71



© 2020 Brady Worldwide, Inc. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

23/09/2020
EUR-M-712-PL

Akcesoria

Drukarki
Numer zamówienia Nr produktu Opis

BMP71-AZERTY-EU 710601 Drukarka etykiet BMP71 - AZERTY

BMP71-AZ-EU-LABS 306861 Drukarka etykiet BMP71 - AZERTY z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

BMP71-AZ-EU-PWID 198643 Drukarka etykiet BMP71 - AZERTY z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

BMP71-AZ-EU-SFIDS 198679 Drukarka etykiet BMP71 - AZERTY z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation SFID Suite

BMP71-CYRILLIC-EU 710604 Drukarka etykiet BMP71 - CYRYLICA

BMP71-CYR-LABS 306865 Drukarka etykiet BMP71 - CYRYLICA z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

BMP71-CYR-PWID 198644 Drukarka etykiet BMP71 - CYRYLICA z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

BMP71-CYR-SFIDS 198680 Drukarka etykiet BMP71 - CYRYLICA z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation SFID Suite

BMP71-QWERTY-EU 710599 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UE

BMP71-QY-EU-LABS 306862 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UE z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

BMP71-QY-EU-PWID 198645 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UE z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

BMP71-QY-EU-SFIDS 198681 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UE z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation SFID Suite

BMP71-QWERTY-UK 710600 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UK

BMP71-QY-UK-LABS 306864 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UK z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

BMP71-QY-UK-PWID 198646 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UK z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

BMP71-QY-UK-SFIDS 198682 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY UK z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation SFID Suite

BMP71-US 115157 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTY US

BMP71-QWERTZ-EU 710603 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTZ

BMP71-QZ-EU-LABS 306863 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTZ z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

BMP71-QZ-EU-PWID 198647 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTZ z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

BMP71-QZ-EU-SFIDS 198683 Drukarka etykiet BMP71 - QWERTZ z pakietem 
oprogramowania Brady Workstation SFID Suite

Nr produktu Opis

147998 Adapter nośników do drukarki BMP71

114882 Miękkie etui podróżne

710614 Szybka ładowarka – Europa, 220 V

114884 Szybka ładowarka – USA,120 V

710615 Szybka ładowarka – Wielka Brytania, 240 V

114881 Usztywniane etui podróżne

114885 Zapasowy akumulator

710612 Zasilacz – Europa, 220 V

710613 Zasilacz – Wielka Brytania, 240 V

114886 Zestaw do czyszczenia

Miękkie etui podróżne

Szybka ładowarka

Zestaw do 
czyszczenia

Specyfikacje drukarki
Drukarka

Opis BMP71 to kluczowe narzędzie do realizacji wszystkich 
potrzeb związanych z etykietowaniem.

Zawartość Ta drukarka wysyłana jest w walizce z akumulatorem NiMH, 
zasilaczem sieciowym, przewodem USB, TLS2200® / 
adapterem do rolek z materiałem HandiMark™, instrukcją 
szybkiego startu, płytą CD z produktem (ze sterownikiem 
do drukarki, szkoleniami i pełną wersją instrukcji obsługi), 
zestawem do czyszczenia, M71C-2000-595-WT, M71-31-
423 oraz M71-R6000.

Zastosowanie Etykiety elektryczne, Identyfikacja zakładowa, Etykiety 
laboratoryjne, Etykiety na przewody i kable

Prędkość druku (mm/s) 38,00 mm/s

Pamięć wewnętrzna 200 MB – do 100 000 etykiet

Obcinarka Ręczne docinanie, Między etykietami lub na zakończenie 
cyklu drukowania

Typ klawiatury QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC

Kolor druku Monochromatyczny

Język angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, 
hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski (Bokmål), 
polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, 
szwedzki, węgierski, włoski

Mobilność Tak

Masa (kg) 2,49

Wymiary: szer. × wys. × gł. (mm) 107 x 106 x 328

Temperatura robocza 5°C - 40°C

Wilgotność podczas pracy 10%–90% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania -30° - 60° C

Gwarancja 2 lata

Obsługiwane nośniki

Kompatybilne materiały Ponad 400 katalogowych części, etykiety ciągłe, wykrawane i 
rolki do etykiet zbiorczych

Etykiety ciągłe czy wykrawane Etykiety ciągłe i wykrawane

Etykiety niestandarowe Tak

Komórka inteligentna Tak

Maksymalna szerokość etykiety (mm) 50,80

Minimalna szerokość etykiety (mm) 6,40

Maksymalna szerokość podkładu (mm) 57,00

Zalecane użycie dziennie 1000

Zasilanie

Rodzaj baterii Akumulator NiMH z możliwością ładowania

Źródło zasilania Akumulator do wielokrotnego ładowania, Adapter AC

Wyświetlacz

Typ wyświetlacza Kolorowy ekran LCD

Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 px

Czcionki/grafika/symbole

Maks. liczba wierszy tekstu 25

Rozmiar czcionki (pt) 4 - 170 pt

Wbudowane czcionki Arial Alternative Monospaced, Swiss 721

Wbudowane symbole W zestawie ponad 500 symboli

Możliwość nadruku kodów 
kreskowych

Tak

Typ kodu kreskowego Code 39 i 128, inne przez oprogramowanie

Funkcje drukowania

Serializacja Proste, równoczesne, pojedyncze zaawansowane, 
wielokrotne zaawansowane

Rozdzielczość druku (dpi) 300 dpi

Oprogramowanie i łączność

Opcje łączności USB

Obsługiwane oprogramowanie Brady Workstation

Teraz masz pewność, że etykiety na wszystkich próbkach laboratoryjnych i sprzęcie laboratoryjnym 
będą ostre, wyraźne i czytelne oraz że będą zawierać wszystkie niezbędne informacje. Możesz 
łatwo projektować i tworzyć etykiety na krioprobówki, probówki wirówkowe, butelki, kolby, szalki i 
inne próbki w laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB

Pakiet Basic Suite dołączany jest do każdej drukarki i wystarczy go pobrać ze strony.  
Workstation.BradyID.com/Free

Szybka identyfikacja produktów i przewodów za pomocą samodzielnie tworzonych etykiet 
tekstowych lub graficznych z wykorzystaniem danych seryjnych lub importowanych.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Bezpieczeństwo w zakładzie i zgodność z przepisami dzięki tworzeniu niestandardowych 
znaków, etykiet oraz znaczników rur i przeniesieniu instrukcji bezpieczeństwa na poziom wizualny. 
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility


