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RS PRO, Alimentation 
enfichable 12 W 12 V c.c., 1 A, 

Rendement de niveau VI, 1 
sortie universelle, fiche mâle 

globale 
RS code commande : 124-4716             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Entrée c.a. 
universelle à plage 
complète 
 

• Têtes c.a. 
interchangeables 
 

• Rendement de 
niveau VI 
 

• Économique 
 

• Extrêmement fiable 
 

• Protection d'entrée, 
de sortie, contre les 
courts-circuits 
 

• Fourni avec des 
fiches secteur 
interchangeables 
pour une utilisation 
au Royaume-Uni, en 
Europe, aux Etats-
Unis, au Japon et en 
Australie 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

RS PRO est fourni avec une alimentation mâle universelle 12 W de haute qualité. Fabriqué 
conformément aux normes de l'industrie, cet adaptateur secteur est une solution fantastique pour 
une gamme d'équipements électriques, car il est extrêmement fiable et économique. Dans le cadre 
de notre gamme RS PRO d'alimentations de bureau, vous êtes assuré d'une solution d'alimentation 
fiable et robuste.  

 

 

 

Type Universel 
Type de prise Fiche mâle globale 
Connecteur de sortie 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm, centre positif 
Connecteur d'entrée Fiche mâle universelle 
Nombre de sorties 1 
Rendement 82,96 % minimum 
Niveau de rendement énergétique VI 

Applications Périphériques ; Réseau ; Equipement de 
télécommunications, Equipement portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques générales 
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Tension de sortie 12 V c.c. 

Tension d'entrée 100 V c.a., 110 V c.a., 115 V c.a., 120 V c.a., 127 V 
c.a., 220 V c.a., 230 V c.a., 240 V c.a. 

Courant de sortie 1A 
Puissance nominale 12 W 
Régulation de charge ±5 % 

Courant de fuite 
0,25 mA maximum, à la tension et la fréquence 
d'entrée c.a. nominales 

Protection contre la surintensité 2,5 A maximum avec auto - Fonction de récupération 

Protection contre les surtensions 25 V maximum 

Fréquence d'entrée 47 - 63 Hz c.a. 

Ondulation et bruit 
A 20 MHz, et sortie parallèle avec des condensateurs 
0,1 uF et 10 uF à la terre. Température à 25 °C, et 
tension d'entrée c.a. nominale ondulation et bruit 

MTBF 50 K heures de fonctionnement  

Temporisation de mise sous tension 3 s max. 

Régulation de ligne +/-5% 

Régulation de charge +/-5% 

Court-circuit 
L'adaptateur ne doit pas être endommagé par le court-
circuit de la sortie c.c. à la masse 

 

     

 

Longueur de câble 1,5m 
Largeur 32,8mm 
Longueur 70mm 
Profondeur 49mm 
Humidité 5 - 95 % HR non - Condensation (stockage) 
Poids 80g 

 

 

 

Température maximale 40 °C 

Spécifications mécaniques 

Spécifications électriques 

Spécifications de l'environnement de 
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Température minimale 0 °C 
 

 

 

 

Normes Met 
BS EN 60950-1, CE, EN 55022, FCC, RCM, SAA 
AS/NZS 60950-1, TUV-GS EN 60950-1, UL/cUL U 
60950-1 

Conformité/certifications Ce, ROHS 
      

 

 

Homologations 
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