ELECTROLUBE SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som falge av kravene i:
Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU) 2020/878

Revisjonsdato 30-10-2023 Revisjonsnummer 0.34

IAVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket |

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Contact Treatment Grease
Produktkode(r) CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE
Sikkerhetsdatablad nummer 01847

Rent stoff/ren blanding Blanding

1.2. Relevante identifiserte bruksomréder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Anbefalt bruk Smgremiddel
Fraradet bruk Ingen specifikke anvendelser, der frarades, er identificeret

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Produsent Leverandgr
ELECTROLUBE HK WENTWORTH LIMITED
MacDermid Alpha Electronics Solutions 32 RUE DE TOURNENFILS
ASHBY PARK, COALFIELD WAY, 91540 MENNECY

ASHBY DE LA ZOUCH, FRANCE
LEICESTERSHIRE LE65 1JR

UNITED KINGDOM +33(0) 182884794

+44 (0)1530 419600 info@electrolube.com

+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

Flere opplysninger kan fas fra

E-postadresse info@electrolube.com

1.4. Nagdtelefonnummer

Ngdtelefon Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00

|dete|ef0n - | NODVENDIGHET: +47 2103 4452 (24 timer, levert av Carechem 24) |

IAVSNITT 2: Fareidentifikasjon |

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til

regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP]

2.2. Merkingselementer
Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP]
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CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE - Contact Revisjonsdato 30-10-2023
Treatment Grease

Fareutsagn

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP]
EUH208 - Inneholder ( N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine,
N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine ). Kan gi en allergisk reaksjon
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning

2.3. Andre farer

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som ansees & veere persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT). Denne
blandingen inneholder ingen stoffer som ansees & veere sveert persistent eller svaert bioakkumulerende (vPvB).

Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

|AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer
Ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

Kjemikalienavn Vekt-% [REACH-registreringsn|EC-nummer |Klassifisering i henhold|  Spesifikk M-faktor | M-faktor
ummer (EU-indeksn( til regulering (EU) nr. |konsentrasjons (langvarig)
ummer): 1272/2008 [CLP] grense (SCL)
N,N-bis(2-ethylhexyl| 0.1-1 Ingen data er 279-514-4 Aquatic Chronic 2 - - -
)-5-methyl-1H-benz tilgjengelig (H411)
otriazole-1-methyla Skin Sens. 1 (H317)
mine Skin Irrit. 2 (H315)
80595-74-0
N,N-bis(2-ethylhexyl| 0.1-1 Ingen data er 279-503-4 Aquatic Chronic 2 - - -
)-4-methyl-1H-benz tilgjengelig (H411)
otriazole-1-methyla Skin Sens. 1 (H317)
mine Skin Irrit. 2 (H315)
80584-90-3

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

Akutt toksisitetsestimat

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med hgy bekymring ved en konsentrasjon pa >=0,1% (Forskrift (EU) nr. 1907/2006
(REACH), artikkel 59)

IAVSNITT 4: Ferstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Innanding Flytt til frisk luft.
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CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE - Contact Revisjonsdato 30-10-2023
Treatment Grease

@yekontakt Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og laft bade @vre og nedre ayelokk.
Radfgr deg med en lege.

Hudkontakt Vask huden med sape og vann. Kontakt lege ved hudirritasjon eller allergiske reaksjoner.

Svelging Skyll munnen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, b&de akutte og forsinkede

Symptomer Ingen informasjon tilgjengelig.
Effekter av eksponering Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Merknad til leger Behandle symptomene.

IAVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljget rundt.
Stor brann FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukning kan vaere ineffektivt.
Uegnede slukningsmidler Ikke spre materialutslipp med vannstraler under hgyt trykk.

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer som kommer fra Ingen informasjon tilgjengelig.
kjemikaliet

5.3. R&d til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr og Brannbekjempningspersonale ma bruke selvforsynt andedrettsvern og reykdykkerutstyr.
forholdsregler for Bruk personlig verneutstyr.
brannslokkingspersonell

IAVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Personlige forholdsregler Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

For beredskapspersonell Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Forsiktighetsregler med hensyn til Se avsnitt 12 for ytterligere gkologisk informasjon.
miljg

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Kontrolimetoder Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjares farefritt.
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CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE -
Treatment Grease

Contact Revisjonsdato 30-10-2023

Metoder for rengjgring Samle det opp mekanisk og legg det i egnede beholdere for avfallsbehandling.

Forebygging av sekundaere Rengjar forurensede objekter og omrader godt i henhold til miljgreguleringer.

faremomenter

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

IAVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.
Generelle hygieneprinsipper Ma handteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsforhold Emballasjen skal oppbevares pa et tgrt og godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Tiltak for risikostyring (Risk Pakrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

Management Methods (RMM))

|AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med
yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer.

Kjemikalienavn Den europeiske Dsterrike Belgia Bulgaria Kroatia
unionen

Diphenylamine - TWA: 0.7 ppm TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3 TWA: 10 mg/m?3

122-39-4 TWA: 5 mg/m? STEL: 20 mg/m3

STEL 1.4 ppm
STEL 10 mg/m?3
H*

Kjemikalienavn Kypros Tsjekkia Danmark Estland Finland
Diphenylamine - TWA: 10 mg/m?3 TWA: 5 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3 TWA: 5 mg/m3

122-39-4 Ceiling: 20 mg/m3 | STEL: 10 mg/m3 STEL: 10 mg/m3

D*
Kjemikalienavn Frankrike Tyskland TRGS Tyskland DFG Hellas Ungarn
Reaction products of - TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 - -
1-decene, hydrogenated Peak: 20 mg/m3
68649-12-7

Diphenylamine TWA: 10 mg/m?3 TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3 -

122-39-4 H* Peak: 10 mg/m? STEL: 20 mg/m3

*

Kjemikalienavn Irland Italia MDLPS Italia AIDII Latvia Litauen
Diphenylamine TWA: 10 mg/m?3 - TWA: 10 mg/m3 - STEL: 12 mg/m?
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CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE -

Treatment Grease

Contact

Revisjonsdato 30-10-2023

122-39-4 STEL: 20 mg/m3 TWA: 4 mg/m3
Kjemikalienavn Luxembourg Malta Nederland Norge Polen
Diphenylamine - - - TWA: 5 mg/m?3 TWA: 8 mg/m3

122-39-4 STEL: 10 mg/m3
Kjemikalienavn Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania

Reaction products of - - - TWA: 5 mg/m3 -
1-decene, hydrogenated STEL: 20 mg/m3
68649-12-7
Diphenylamine TWA: 10 mg/m3 TWA: 4 mg/m?3 - TWA: 5 mg/m?3 TWA: 10 mg/m3
122-39-4 STEL: 6 mg/m3 STEL: 10 mg/m3
K*
Kjemikalienavn Sverige Sveits Storbritannia
Reaction products of 1-decene, - TWA: 5 mg/m?3 -
hydrogenated
68649-12-7
Diphenylamine Vagledande KGV: 12 mg/m?3 TWA: 10 mg/m?3 TWA: 10 mg/m?3
122-39-4 NGV: 4 mg/m3 H* STEL: 20 mg/m3
Biologiske Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske

yrkeseksponeringsgrenser

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter.

Kjemikalienavn

Oral

Dermal

Innanding

Reaction products of 1-decene,
hydrogenated
68649-12-7

60 mg/m3 [4] [7]

Benzenamine, N-phenyl-, reaction
products with 2,4,4-trimethylpentene
68411-46-1

0.08 mg/kg bw/day [4] [6]

0.6 mg/m3 [4] [6]

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Kjemikalienavn

Oral

Dermal

Innanding

Reaction products of 1-decene,
hydrogenated
68649-12-7

50 mg/m3 [4] [7]

Benzenamine, N-phenyl-, reaction
products with 2,4,4-trimethylpentene
68411-46-1

0.04 mg/kg bw/day [4] [6]

0.14 mg/m3 [4] [6]

PNEC (beregnet hgyeste konsentrasjon uten virkning)

Kjemikalienavn

Ferskvann

Freshwater
(intermittent release)

Sjgvann

Marine water Luft

(intermittent release)

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with
2,4,4-trimethylpentene

68411-46-1

0.0338 mg/L

0.51 mg/L

0.00338 mg/L
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CTG, ECTG35SL, ECTG20K, ZE - Contact

Treatment Grease

Revisjonsdato 30-10-2023

Kjemikalienavn

Ferskvannssediment]

Sjgvannssediment

Sewage treatment

Jord

Neeringskjede

Benzenamine, N-phenyl-,

0.446 mg/kg
sediment dw

0.0446 mg/kg
sediment dw

10 mg/L

1.76 mg/kg soil dw

reaction products with
2,4,4-trimethylpentene
68411-46-1

8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske kontroller
Personlig verneutstyr

Vernebriller/ansiktsskjerm

Hud- og kroppsvern

Andedrettsvern

Generelle hygieneprinsipper

Miljgmessige
eksponeringskontroller

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon, seerlig i lukkede rom.

Det er ikke ngdvendig med spesielt verneutstyr.

Det er ikke ngdvendig med spesielt verneutstyr.

Det er ikke pakrevd med verneutstyr under normale bruksforhold. Hvis
eksponeringsgrensene overskrides eller det oppstar irritasjon, kan det veere ngdvendig med
ventilasjon og evakuering.

Ma handteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

Ingen informasjon tilgjengelig.

IAVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjiemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Utseende
Farge

Lukt
Luktterskel

Egenskap
Smeltepunkt / frysepunkt

Startkokepunkt og kokeomrade

Brannfare
Brennbarhetsgrense i luft
@vre brennbarhets- eller
eksplosjonsgrenser
Nedre brennbarhets- eller
eksplosjonsgrenser
Flammepunkt
Selvantennelsestemperatur
Spaltningstemperatur
pH
pH (som vannlgsning)
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Vannlgselighet

Vaeske

Smarefett

Offwhite

Olje.

Ingen informasjon tilgjengelig

Verdier Bemerkninger < Metode
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig
Ingen data er tilgjengelig
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
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Revisjonsdato 30-10-2023

Laselighet Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Partisjonskoeffisient Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Damptrykk 0.001 mm Hg @ 20°C/68°F Ingen kjent
Relativ tetthet Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Romdensitet 0.85 kgl/l
Veesketetthet Ingen data er tilgjengelig
Relativt damptetthet Ingen data er tilgjengelig Ingen kjent
Partikkelegenskaper
Behandles som Ingen informasjon tilgjengelig
tredjegradsforbrenning
Partikkelstgrrelsesfordeling Ingen informasjon tilgjengelig

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser

Eksplosive egenskaper Ikke ansett & veere eksplosiv.

Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper
Ingen informasjon tilgjengelig

IAVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen informasjon tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabilt under normale forhold.

Eksplosjonsdata

Falsomhet for mekanisk stat Ingen.
Faglsomhet for statiske Ingen.
utladninger

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen ved normal prosesshandtering.

10.4. Forhold som skal unngés

Forhold som skal unngas Ingen, basert pa tilgjengelig informasjon.

10.5. Uforenlige materialer

Uforenlige materialer Ingen, basert pa tilgjengelig informasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter Ingen, basert pa tilgjengelig informasjon.

|AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier
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Treatment Grease

Produktinformasjon

Innanding Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.
dyekontakt Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.
Hudkontakt Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.
Svelging Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.

Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Symptomer Ingen informasjon tilgjengelig.

Akutt toksisitet

Numeriske mal for giftighet
Ingen informasjon tilgjengelig

Falgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 5,200.50 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,080.20 mg/kg
ATEmix (inndnding-gass) 99,999.00 ppm
ATEmix (innanding-damp) 99,999.00 mg/l

ATEmix (innanding-stav/take)  99,999.000 mgl/l

Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering

Hudetsing/hudirritasjon Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Luftveis- eller hudallergier Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Mutagent for kimceller Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Kreftfremkallende Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Reproduksjonstoksisitet Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
STOT - enkel eksponering Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
STOT - gjentatt eksponering Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
Aspirasjonsfare Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert pa tilgjengelige data.
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11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha hormonforstyrrende
egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hayere.

11.2.2. Andre opplysninger

Andre skadevirkninger Ingen informasjon tilgjengelig.

IAVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Pkotoksisitet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering Det finnes ingen data for dette produktet.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering Produktet inneholder ingen stoff(er) som er klassifisert som PBT eller vPvB over terskelen i
erkleeringen.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha hormonforstyrrende
egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hayere.

12.7. Andre skadevirkninger
Ingen informasjon tilgjengelig.

IAVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljgvernlovene.

Forurenset emballasje Tomme beholdere ma ikke brukes pa nytt.
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|AVSNITT 14: Transportopplysninger

IATA

14.1 UN- eller ID-nummer Ikke Klassifisert

14.2 FN-forsendelsesnavn Ikke Klassifisert

14.3 Transportfareklasse® Ikke klassifisert

14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert

14.5 Miljgfarer Ikke relevant

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forskrifter Ingen

IMDG

14.1 UN- eller ID-nummer Ikke Klassifisert

14.2 FN-forsendelsesnavn Ikke Kklassifisert

14.3 Transportfareklasse® Ikke klassifisert

14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert

14.5 Miljgfarer Ikke relevant

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forskrifter Ingen

14.7 Maritim transport i bulk, i Ingen informasjon tilgjengelig

samsvar med IMO-instrumenter

RID
14.1 UN- eller ID-nummer Ikke klassifisert
14.2 FN-forsendelsesnavn Ikke klassifisert
14.3 Transportfareklasse® Ikke klassifisert
14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert
14.5 Miljgfarer Ikke relevant
14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forskrifter Ingen
ADR
14.1 UN- eller ID-nummer Ikke klassifisert
14.2 FN-forsendelsesnavn Ikke klassifisert
14.3 Transportfareklasse® Ikke klassifisert
14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert
14.5 Miljgfarer Ikke relevant
14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forskrifter Ingen

|AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Seerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen.

Vannfareklasse (WGK) noe farlig for vannmiljget (WGK 1)

Den europeiske unionen
Veer oppmerksom pa direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk
agens pa arbeidsplassen.

Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk:
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Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV) Dette
produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV)

Persistente organiske miljggifter
Ikke relevant

Ozonreduserende stoffer (ODS) forskrift (EU) 1005/2009

Ikke relevant

Internasjonale inventarlister
TSCA (Toxic Substance Control Act) Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten

DSL/NDSL Kontakt leverandgren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
EINECS/ELINCS Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
ENCS Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
IECSC Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
KECL Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
PICCS Kontakt leverandaren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
AlIC Kontakt leverandgren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten
NZloC Kontakt leverandgren for status nar det gjelder overensstemmelse med stofflisten

Forkortelser:

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

EINECS/ELINCS - Europeisk stoffliste over kommersielt bestaende, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kiemiske stoffer
ENCS - Japan Eksisterende og nye kjemiske stoffer

IECSC - Kina, liste over eksisterende kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

AlIC - Australsk stoffliste over industrikjemikalier

NZIoC - New Zealands stoffliste

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsrapport Ingen informasjon tilgjengelig

|AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser oq initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet

Full tekst i H-setningene som det vises til under avsnitt 3
H315 - Irriterer huden

H317 - Kan utlgse en allergisk hudreaksjon

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Forkortelser
SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:

Forkortelser Section 8: Exposure controls/personal protection
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TWA (tidsvektet
gjennomsnitt)

TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

@vre grense Maksimalgrenseverdi
+ Allergifremkallende stoffer

STEL (kortvarig

STEL (kortvarig eksponeringsgrense)

eksponeringsgrens

e)

Hudadvarsel

Klassifiseringsprosedyre

Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Brukt metode

IAkutt oral toksisitet

Beregningsmetode

IAkutt dermal toksisitet

Beregningsmetode

IAkutt inndndngsgiftighet - gass

Beregningsmetode

IAkutt inndndngsgiftighet - damp

Beregningsmetode

IAkutt inndndngsgiftighet - stgv/take

Beregningsmetode

Hudetsing/hudirritasjon

Beregningsmetode

IAlvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Beregningsmetode

Luftveissensibilisering

Beregningsmetode

Hudsensibilisering

Beregningsmetode

Mutagenisitet

Beregningsmetode

Kreftfremkallende

Beregningsmetode

Reproduksjonstoksisitet

Beregningsmetode

STOT - enkel eksponering

Beregningsmetode

STOT - gjentatt eksponering

Beregningsmetode

IAkutt giftighet i vann

Beregningsmetode

Kronisk giftighet i vannmiljget

Beregningsmetode

IAspirasjonsfare

Beregningsmetode

Ozon

Beregningsmetode

Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til & utarbeide sikkerhetsdatabladet

Rad for registrering av toksiske stoffer og sykdommer (ATSDR)

USA, Environmental Protection Agency (miljgvernbyrd) ChemView-database

Den europeiske myndighet for neeringsmiddeltrygghet (EFSA)

Det europeiske kjemikaliebyraets (ECHA) komité for risikovurdering (ECHA_RAC)

Det europeiske kjemikaliebyraet (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Miljgvernetat)
Veiledende akutte eksponeringsnivaer (AEGL(s))

USA, Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (lov om skadedyrbekjempelse,

soppbekjempelse og gnagerbekjempelse - faderalt miljgvernbyra)

USA, Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals (miljgvernbyra, kjemikalier med hgyt

produksjonsvolum)
Journal for forskning p& mat (Food Research Journal)
Database, farlige stoffer

Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCLID)

Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (NITE)

Australsk, nasjonalt skjema for melding og vurdering av industrikjemikalier (NICNAS)
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse pa arbeidsplassen)

Nasjonalbibliotek over medisinsk ChemID Plus (NLM CIP)

Database fra National Library of Medicine’s PubMed (NLM PUBMED)

Nasjonalt toksikologiprogram (NTP)

New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID - New Zealands database for klassifisering og informasjon

om kjemiske stoffer)

Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Helse- og sikkerhetspublikasjoner
Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Program for hgyt produksjonsvolum av kjemiske stoffer
Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Datasett for informasjonscreening

Verdens helseorganisasjon

Revisjonsdato 30-10-2023

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
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Ansvarsfraskrivelse
Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, s langt vi kjenner til, og ifglge foreliggende
informasjon og antakelser pa utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment a veere radgivende nar det
gjelder sikker handtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees a veere en
garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir
brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

Slutt pa sikkerhetsdatabladet
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