Intern

Thermoelement und Verlangerungsdraht

MERKMALE

Paar, PFA Teflon®-
isoliert, 2-adrig,
flach

e Ein Paar PTFE-
isolierte Leiter, flach
verlaufend, mit PFA-
Ummantelung

Gute mechanische
Festigkeit und
Flexibilitat

Toleranzklasse 1 flr
optimale
Genauigkeit

RS Pro Verlangerungskabel
Typ K, 100 m

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro von der bewahrten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen
Thermoelement-Verlangerungskabeln. Diese Verlangerungsdrahte werden nach Industriestandards
hergestellt und sind eine ausgezeichnete Losung zur Verlangerung des Abstands zwischen einem
Temperaturfihler und dem Messgerat, das den Messwert liefert.

Allgemeine Spezifikationen

Thermoelementtyp K
Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt
Isoliermaterial PFA
Kabelform Mehrkern
Anzahl der Litzen 7

Anzahl der Kerne 2-adriges Kabel
Normen erflllt IEC 584-3

Medizin - Forschung in Bezug auf DNA und
hypodermisches Einfihren zur Erkennung eines Tors;
Fahrzeugdiagnose - zur Uberwachung und
Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand,

Anwendungen Ablesewerte, Zundkerzenfunktion und Bremsleistung;
Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren
und Ofen; Lebensmittelthermometer, Industriesonden
und Sensoren

Mechanische Spezifikationen

Lange 50m
Aderlitzen 7/0.2mm
Grof3e der Litzen 0.2mm
Abschnitt 0.219mm?
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -75°C
Maximale Betriebstemperatur 260 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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T/C Conductors mm?* Cores Jacket Reel Length Allied Code RS order code
Type

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White  Green 5 metres 185-3019
KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White  Green 10 metres F0857118 827-5729
KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White  Green 25 metres 70846169 611-8012
KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White  Green 50 metres 70657116 827-5722
KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White  Green 100 metres F0657117 827-5726
KX 7/0.2mm 0.219 +Green/-White  Green 10 metres 70857115 827-5716
KX 7/0.2mm 0.219 +Green/-White  Green 25 metres 70646166 611-7980
KX 7/0.2mm 0.219 +Green/-White  Green 50 metres 70646168 611-8006
KX 7/0.2mm 0.219 +Green/-White  Green 100 metres 70657113 827-5710
EX 7/0.2mm 0.219 +Purple/~-White Purple 10 metres 136-5865
1 7/0.2mm 0.219 +Black/-White  Black 10 metres 70657119 827-5732
1X 7/0.2mm 0.219 +Black/-White  Black 25 metres 70646171 611-8034
1% 7/0.2mm 0.219 +Black/-White  Black 50 metres 611-8056
1% 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 100 metres 70657122 827-5741
T 7/0.2mm 0.219 +Brown/-White Brown 10 metres 70657120 827-5735
T 7/0.2mm 0.219 +Brown/-White Brown 25 metres 70646173 611-8028
T 7/0.2mm 0.219 +Brown/-White Brown 50 metres 70646172 611-8040
T 7/0.2mm 0.219 +Brown/-White Brown 100 metres 70657121 827-5738
NX 7/0.2mm 0.219 +Pink/-White Pink 10 metres 70857123 827-5744
MNX 7/0.2mm 0.219 +Pink/-White Pink 25 metres 70646174 611-8062
MX 7/0.2mm 0.219 +Pink/-White Pink 50 metres 70657124 827-5748
RS067/0419
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