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XSD

Appareils sur circuits à courant continu (type 2 bornes) XSD-C
Limite de tension : 10…58V ondulation comprise.
- Modéles XSD-C407139/607139/XSD-C407138 (NO) brancher la charge à
commander en série avec l'une des bornes d'alimentation (3 ou 4).
- Modèles XSD-C407238 (NC), brancher la charge à commander en série avec l'une
ou l'autre des bornes d'alimentation (1 ou 2). Ces modèles sont non polarisés et
protégés contre les surintensités et les courts-circuits de la charge.
Modèles XSD-C607319 (NO-NC), alimentation + sur borne 1 :
charge en série avec borne 4 et pôle – (sortie NO)
charge en série avec borne 2 et pôle – (sortie NC)

2-wire type ,for use on DC (two terminals type) XSD-C
Operating voltage limits : 10…58V DC, including peaks.
- Models XSD-C407139/607139/XSD-C407138 (N/O), wire the load in series with the
switch (either to terminal 3 or 4).
- Models XSD-C407238 (N/C),wire the load in series with the switch (either to terminal 1 or 2).
These types may switch either the positive or the negative line to the load, and
incorporate output overload and short-circuit protection.
Models XSD-C607319 (N/O + N/C), positive supply to terminals 1 :
N/O load should be wired between terminal 4 (+ side) and the negative line.
N/C load should be wired between terminal 2 (+ side) and the negative line.

Geräte für gleichspannungssteuerkreise (2 Draht-Ausführung), XSD-C
10…58V DC einschließlich Restwelligkeit.
Die Geräte XSD-C407139/607139/XSD-C407138 (NO), müssen in Serie mitt der Last an
die Betriebsspannung angeschlessen werden (Klemme 3 oder 4).
Die Geräte XSD-C407238 (NC), müssen in Serie mitt der Last an die Betriebsspannung
angeschlessen werden (Klemme 1 oder 2). Die Geräte sind ungepolt end gegen Uberlast
and Kurzschluß geschützt.
Das gerät XSD-C607319 (NO + NC) : der + Polder Betriebsspannung ist an Klemme 1
anzuschließen :
S - Funktion (NO) die Last ist zwischen Klemme 4 und – Polder Betriebsspannung
anzuschließen.
O - Funktion (NC) die Last ist zwischen Klemme 2 und – Polder Betriebsspannung
anzuschließen.

XSD-C407138 / 407139 / 607139

XSD-C407238

except XSD-C407138 / 238 außer XSD-C407138 / 238
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XSD

salvo XSD-C407138 / 238 salvo XSD-C407138 / 238
förutom XSD-C407138 / 238

afora XSD-C407138 / 238


