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数据表 

RS Pro 多引脚连接器测试套件 II 类 1000 V 

RS 库存号： 731-5286 
 

 

 

 

产品详细信息 
RS Pro 多引脚连接器测试套件旨在为探测高密度多极连接器提供安全解决方案。独特的设计可避免电气触

点短路的危险以及将引脚或其他异物掉落到敏感或关键设备中的风险。随附各种尺寸的插入式/包容式触点

引脚，适用于大多数多引脚连接器中的应用（包括 Mil-C、工业和圆形塑料连接器、D- Sub、XLR 和 PCB 

管座。此套件包含 1 根红色和黑色绝缘硅树脂测试引线，一端为标准 4 mm 有罩直角插头，另一端为独特

的拧入式引脚插座。它包含 2 组 4 个拧入式螺钉引脚（每个引脚均带有插入式与包容式触点）、1 根绿

色双绝缘接地引线（带可拆卸鳄鱼夹）、红色和黑色延长杆各 1 根。随附耐用塑料盒以及自定义双色泡沫

切口，可立即识别是否缺失任何引脚。 

 

特点和优势 
• 与所有标准有罩 4 mm 仪器插座兼容 

• 应用包括航空、军事、汽车和计算机设备测试 

• 符合 EN61010-1 III 类 600 V 标准 

• 引线长度：1.2 m 
 

 

 

 

 

 

 

 
RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支付高昂价格。 



 
 

 
规格： 

简体中文 

连接器类型 鳄鱼夹、引脚插座、直角插头 

额定电流 20 A 

引线长度 1.2 m 

引线类型 多引脚连接器测试套件 

安全类别级别 II 类 

安全类别电压 1000 V 

安全类别 II 类 1000 V 
 

 

每个套件均随附：- 

1 红色和黑色双绝缘硅树脂测试引线各 1 根。每根引线一端端

接在直角 4mm 插头（与所有标准 4mm 仪器插座兼容）中，另

一端端端接在独特的“拧入式引脚脚插座”）中 

2 2 组 4 个拧入式引脚（每个引脚均带有插入式与包容式触点）。

1 根绿色双绝缘接地引线（带可拆卸大尺寸绿色鳄鱼夹）。 

该套件置于可重复使用的塑料包中，以便识别是否缺失任何引脚。 

 

 

IEC 61010 等级。 

测量类别。 1000V II 类  

额定电源。 20 A 

绝缘类别。 双/强化。 

污染等级。 二 (2) 

 

Silvertronic 确认所列产品的设计、制造和测试均符合以下要求，因此完全符合： 

 

IEC61010-031:2002 
 

所有产品均按照 IEC 要求进行标记。 

 

所有测试均由第三方独立测试机构执行： 

 

CRANAGE EMC TESTING Ltd. 

 

该产品还符合低电压指令以及 HSE GS.38（如适用）的要求。 
 

 

 

 
 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支付高昂价格。 
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