Biztonségtechnikai Adaﬂap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Torch Ceramic Anti Spatter
Aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Hegesztési termékek

1.3. A biztonséagi adatlap szallitjanak adatai

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Leanyvallalatok Tel Fax

CRC Industries Finland Oy = Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gf;%;”dus”'es Deutschland |y 4ring 9, D-76473 Iffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA  GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

S HONTORIA 40196 SEGOUA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille 3846’31 70684 0046/31 27 39 91

1.4. Siirg6sségi telefonszam

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (Nyitvatartasi idében)

Magyarorszag: +36 80 20 11 99 Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) Nagyvarad tér 2,
1096 Budapest

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 osztalyozas

Fizikai: aeroszolok, 1. katégoria
Rendkivul tizveszélyes aeroszol.

CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 1/10

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Biztonsagtechnikai Adatlap

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

Besorolas tesztelésre alapozva.
Egészség:

Besorolas szamitasi médszer

Kdrnyezet:
Besorolas szamitasi médszer

2.2. Cimkézési elemek

Az edényben tulnyomas uralkodik: h6é hatasara megrepedhet.

Szemirritacio, 2. katégoria
Sulyos szemirritaciot okoz.

Nem besorolt

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 cimkézés

Veszélyt jelz6 piktogram(ok):

Figyelmeztetés:
Figyelmezteté mondat(ok):

Ovintézkedésre vonatkozo
mondat(ok):

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs elérhet6 kisérleti adat

Veszély

H222 : Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.

H229 : Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H319 : Sdlyos szemirritaciot okoz.

P102 : Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 : H6tI, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastol
tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P211 : Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni.

P251 : Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P305/351/338 : SZEMBE KERULES esetén: T6ébb percig tarté dvatos dblités
vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté.
Az dblités folytatasa.

P313 : Orvosi ellatast kell kérni.

P410/412 : Napfénytél védendd. Nem érheti 50°C/122°F hémérsékletet
meghalado hé.

P501-2 : Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyjté helyre kell vinni.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato.

3.2. Keverékek

Regisztracios CAS- w/w Veszélyességi osztaly Figyelmeztet6

VD C BT széam szam 2 %  és kategoria mondat Megj.
. 01-2119457610- 200- 25- . .

Etil-alkohol 43 64-17-5 578-6 50 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2 'H225,H319 B,X,W
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Biztonsagtechnikai Adatlap

melléklete (Art. 31)

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

Hydrocarbons,C3-4-rich, petroleum distillate |01-2119485926- 68512-
Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%) 20 91-4

Aceton %'2119471330' 67-64-1

Megj. értelmezése

270- | 25-
990-9 50

200-

6622 | <20

A : vegyi anyag K6zdsségi el6irasok szerint betartandé foglalkozasi expoziciés hatara

B : vegyi anyag orszagos el6irasok szerint betartandé foglalkozasi expoziciés hatara

Nyom. alatt 1év6 gaz,

Tlzv. gaz 1 AR Y

Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2

STOT SE 3 H225,H319,H336

G : kivételt képez az 1907/2006 sz. REACH rendelet 2(7) pontja értelmében a regisztraciés kotelezettség aldl

K : karcinogén besorolas nem vonatkozik ra, 0.1 tdmeg%-nal kisebb aranyban tartalmaz 1,3-butadiént (Einecs-szam: 203-450-8)

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

X : SCL (egyedi koncentracids hatarérték)
(*Figyelmeztetések magyarazata: Id. 16. Fejezet)

K,G

A

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyljtasi intézkedések ismertetése

Ha szembe kerdil: SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tart6 dvatos oblités vizzel. Adott

esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités

folytatasa.

Ha a szemirrithcié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
Ha bérrel érintkezik: Lemosas b6 szappanos vizzel.

Bdrirritacio esetén: orvosi ellatast kell kérni.
Belélegzéskor: Menijen friss levegére, tartsa magat melegen és pihenjen.
Lenyeléskor: Véletlen lenyeléskor tilos hanytatni és forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belégzéskor: Nincs ismert artalmas hatéasa, ha szabdlyszeriien hasznéljak

Lenyeléskor: nincs semmi kilonos ismert veszélye - LD50 sz4jon keresztil patkanyban >
5000 mg/kg

Bérrel valé érintkezéskor: Irritaciét okozhat.

Tlnetek: pirossag és fajdalom

Szembejutaskor: Szemizgat6 hatasu

Tlnetek: pirossag és fajdalom

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

Altalanos tanéacs: Rosszullét esetén, forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa meg a cimkét
Ha a tliinetek nem mulnak, forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

hab, karbondioxid vagy széaraz oltbanyag

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

CR e, Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium
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Biztonsagtechnikai Adatlap

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.

melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter

Ref. sz.: BDS002457_15_20191108 (HU)

Felllvizsgalat datuma:
Kibocsatas datuma:

08.11.19 Version: 1.1

Az aeroszol 50°C feletti h6mérsékleten felrobbanhat
Veszélyes bomlastermékek keletkeznek

CO,C02
5.3. Tlzoltéknak sz6l16 javaslat

Ha az edényt tiz érte, hiitse le vizzel.

Tlz esetén nem szabad a flistot belélegezni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Zarjon ki minden gyulladasra alkalmat adé forrast

Biztositsa a megfelel6 szell6zést

Megfelel6 védéruhazatot és keszty(t kell viselni.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedések

El6zze meg, hogy csatornaba vagy folyéba menjen

Ha a szennyezett viz lefolyGba vagy folydba ér, azonnal értesitse az illetékes hatésagokat.

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei €s anyagai

Kiémléskor hasznaljon megfelel semlegesité anyagot

Tegye megfeleld edénybe

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciét a 8-as bekezdésben talal

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Hoéhatastol és gyujtoforrastél tavol tartando
Sztatikus feltoltddés ellen védekezni kell

A késziléket foldelni kell

Robbanasbiztos elektromos/szell6zteté/vilagitd/.../berendezés hasznalando.

Szikramentes eszkdzok hasznalandok.

Az aeroszolt vagy g6zt nem szabad belélegezni.

Biztositsa a megfelel6 szell6zést

Kerulni kell a bérrel vald érintkezést és a szembejutast

Alaposan mossa le hasznélat utan

Védbkesztyli/védbéruha/szemvédb/arcvédd hasznalata kotelezb.

Szemmoso Uiveg legyen elérhetd

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

CREG
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Biztonségtechnikai Adatlap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

Aeroszol tartaly: védje a napfénytél és ne tegye ki 50°C-ot meghaladd hémérsékletnek.
Gyermekek kezébe nem kerilhet.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Hegesztési termékek

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expozicios hatarértékek:

Veszélyes 6sszetevo CAS-szam eljaras

EU altal meghatarozott expoziciés hatarértékek

Aceton 67-64-1 AK-érték 500 ppm

Orszagosan meghatéarozott expozicios értékek, Hungary

Etil-alkohol 64-17-5 AK-érték 1900 mg/m3
CK- érték 7600 mg/m3

Aceton 67-64-1 AK-érték 1210 mg/m3

CK- érték 2420 mg/m3

8.2. Az expozicio6 ellendrzése

Ellenérzési eljarasok: Biztositsa a megfelel6 szellzést
Héhatastdél és gyujtéforrastol tavol tartando
Sztatikus feltdlt6dés ellen védekezni kell

Egyéni védelem: Hasznalat soran tegyen évintézkedéseket a bérrel és szemmel valo érintkezés
elkertilése érdekében.
A terméket minden esetben a jo ipari higiéniai gyakorlatoknak megfeleléen kell
kezelni és hasznalni.
Biztositsa a megfelel6 szell6zést

belégzéskor: Ha a szellézés elégtelen, megfeleld 1égzbkésziléket kell hasznalni.

e , Szerves gaz vagy g6z szlr6betéttel felszerelt szlrdvel ellatott Iégzokészilék (A
Javasolt Iégzésvédelem: tipUS)
kézzel és bbrrel valé A termékkel valo véletlen érintkezés elkerillése érdekében vegyi anyagoknak
érintkezéskor: ellenallo kesztyl hasznalata sziikséges (EN 374 szabvany). Egyszer

hasznalatos keszty(i hasznalata elfogadhatd, ha a termék kiloccsanasakor
vagy kidmlésekor azonnali kesztylcsere torténik.

Ahol szamitani lehet szandékos érintkezésre ott legalabb 10 perces ateresztési
idével rendelkez6, tdbbszdr hasznalatos keszty(t kell hasznalni. A kesztyl
ateresztési idejét a termék teljes hasznélati idejéhez kell igazitani.

A terméket minden esetben a j6 ipari higiéniai gyakorlatoknak megfeleléen kell
kezelni és hasznalni.

Javasolt keszty(: (nitril)

szembejutaskor: Védbészemiiveget kell viselni szabvany szerint EN 166.

Kérnyezeti expozicio- Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.
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Biztonsagtechnikai Adatlap

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.

melléklete (Art. 31)

Termék neve:
Ref. sz.:

Torch Ceramic Anti Spatter
BDS002457_15 20191108 (HU)

Felllvizsgalat datuma:
Kibocsatas datuma:

08.11.19 Version: 1.1

ellendérzések:

A kidmlétt anyagot dssze kell gydijteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacié

(hajtégaz nélkili értekek)
Megjelenési forma: fizikai
allapot:

szin:

szag:

pH érték:

Forrasi pont/skala:
Gyulladasi pont:
Parolgasi sebesség:
Robbanasi hatarok: fels6
robbanasi hatar:

als6 robbanasi hatar:
Goznyomas:

Relativ siirliség:

Vizben valé oldhatdsag:
Ongyulladas:
Viszkozitas:

9.2. Egyéb informacidk

Propan/butan hajtégézas folyadék.

Fehér.

Alkohol.

Nem alkalmazhat6.
Nem elérhetb.

-19 °C (Zart tégely)
Nem alkalmazhaté.

Nem elérhet6.

Nem elérhet6.
Nem elérhet6.
0.849 g/cm3 (@ 20°C).
Részben vizben old6dé
Nem elérhet6.
Nem elérhet6.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reakciokészség

Nincsenek ismert veszélyes reakcidk rendeltetésszer(i hasznalat esetén

Kémiai stabilitas

Stabil

A veszélyes reakciok lehetésége

Nincsenek ismert veszélyes reakcidk rendeltetésszer(i hasznalat esetén

Keriilendé korulmények
Héhatastdl évja
Nem osszeférheté anyagok

Er6s oxidaloszer

CREG

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium

6/10

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Biztonsagtechnikai Adatlap

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

10.6. Veszélyes bomlastermékek

CO,C02

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé informéacié

akut toxicitas:
bérkorrézié/borirritacio:
sulyos
szemkarosodas/szemirritacio:
légzbészervi vagy
bdrszenzibilizacio:
csirasejt-mutagenités:
rakkeltd hatas:
reprodukciot karosito
tulajdonsag:

egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT):
ismétlodoé expozicid utani
célszervi toxicitas (STOT):
aspirécios veszély:

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek
a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek

Sulyos szemirritaciot okoz.

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek
a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

A valészinii expozicios utra vonatkozé informacio:

Belégzéskor:
Lenyeléskor:

Bérrel valo érintkezéskor:
Szembejutaskor:

Toxikologiai adatok:

Veszélyes osszetevo
Etil-alkohol

Aceton

Nincs ismert artalmas hatasa, ha szabalyszerlien hasznaljak

nincs semmi killénés ismert veszélye - LD50 széjon keresztll patkanyban >
5000 mg/kg

Allergias reakciot valthat ki.

Sulyos szemirritaciot okoz.

CAS-szam eljaras

64-17-5 LD50 szajon at patkanyon > 2000 mg/kg
LD50 dermalisan nyudlon > 2000 mg/kg

67-64-1 LD50 sz4ajon at patkanyon > 5800 mg/kg
LC50 belégzésnél patkanyon 76 mg/l
LD50 dermalisan nyulon > 15800 mg/kg

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Nem besorolt

CREG

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 7110

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Biztonségtechnikai Adaﬂap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

Okotoxikolégiai adat:

Veszélyes 6sszetevo CAS-szam eljaras

Etil-alkohol 64-17-5 LC50 hal > 100 mg/l

Aceton 67-64-1 IC50 alga 530 mg/l
LC50 hal 5540 mgl/l
EC50 daphnia 8800 mgl/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs elérhet6 kisérleti adat
12.3. Bioakkumulacids képesség
Nincs elérhetd kisérleti adat
12.4. A talajban valé mobilitas
Vizben nem old6dé
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs elérhetd kisérleti adat
12.6. Egyéb kéros hatasok

GWP (globalis felmelegedési
potencidl vagy):

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Orszagos elbirasok: Az artalmatlanitasnak a helyi, megyei és orszagos torvénykezéseknek meg kell
felelnie

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

14.1. UN-szam
UN-szam: 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Megfelel§ szallitési elnevezés  AEROSZOL, tlizveszélyes
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Biztonsagtechnikai Adatlap

melléklete (Art. 31)

Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter
Ref. sz.: BDS002457_15_20191108 (HU)

Felllvizsgalat datuma:
Kibocsatas datuma:

08.11.19 Version: 1.1

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztaly: 2.1
ADR/RID - Osztélyozasi kod: 5F

Csomagolasi csoport
Csomagolasi osztaly: nem alkalmazandé
Koérnyezeti veszélyek

ADR/RID - Kérnyezetre

4 . Nem
veszélyes:
IMDG - Tengerek szennyezését No
okozo anyagok:
IATA/ICAO - Kdrnyezetre
Nem

veszélyes:
A felhasznalot érintd kiilonleges 6vintézkedések
ADR/RID - Alagut korlatozasi

Kod: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U

A MARPOL II. melléklete és az IBC kédex szerinti 0mlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6.

15. SZAKASZ: Szabéalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.2.

A Biztonsagi adatlap eleget tesz a jelenleg hatalyos eurdpai kévetelményeknek

Kémiai biztonsagi értékelés

informacié nem all rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

*Figyelmezteté mondat H220 : Rendkivul tlizveszélyes gaz.
H225 : Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H280 : Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H319 : Sdlyos szemirritaciot okoz.
H336 : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
acronyms and synonyms; AK-érték = megengedett atlagos koncentracié érték
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Biztonségtechnikai Adatlap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve: Torch Ceramic Anti Spatter Felllvizsgalat datuma:  08.11.19 Version: 1.1
Ref. sz.: BDS002457 15 20191108 (HU) Kibocsatas datuma:

CK- érték = megengedett cstcskoncentracio érték

VOC = illékony szerves vegyilet

PBT = Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé

vPVB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi el6irasnak megfeleléen kell tarolni,
kezelni és hasznalni. Az itt k6zolt informacidk a jelenlegi tudasunkon alapulnak és termékeinket a biztonsagi
szempontok figyelembe vételével irjak le. Ez nem garantal semmiféle kulénleges tulajdonségot. A tanulméanyok, a
kutatas és az egészséglgyi, biztonsagi, valamint kdrnyezetvédelmi kockazatok céljaira torténd jogos
felhasznalast kivéve, az alabbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli engedélye nélkil
barmiféle eljarassal reprodukalni.
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