Interruptores de botén pulsador E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Interruptor de boton pulsador
ica il de 50,000 de LED azul momentaneo de
Fuersa de dos vias monopolar RS Pro,
i onamiento de IP65, IP67, 22 (diam.) mm,
Fabricacion en montaje

acero inoxidable

Aleacion de cobre,
contacto chapado

en plata

terminal chapado en
plata

Proteccidn del panel
frontal conforme a
IP67

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Este botdn pulsador antivandalico de alta calidad de nuestra Marca RS Pro esta disefiado para
resistir ataques fisicos y es adecuado para cualquier aplicacion que requiera resistencia sobre el
panel al acceso al agua y al polvo, como quioscos publicos, paneles exteriores o paneles abiertos.

Especificaciones

Funcionamiento del interruptor Accion momentanea
Configuracion de los contactos Monopolar de dos vias (SPDT)
lluminados Si
Color DEL LED Azul
Color del actuador Plata
Forma del actuador Plano
1 interruptor antivandalismo, 1 tuerca hexagonal, 1

El paquete contiene junta torica

Equipos de prueba, telecomunicaciones, redes,

Aplicaciones dispositivos portatiles

Caracteristicas del material

Base PBT

Rodamiento B12 : Acero sin tinte con pulido barnizado
Pulsador POM

Resorte Hilo continuo de acero

Contacto Aleacion de cobre, chapado en plata
Terminales Latén, chapado en plata

Hardware Tuerca (laton, chapado en niquel)
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Especificaciones

Tension nominal
Tipo terminal
Tipo de actuador
Soldadura

Especificaciones de contacto
Tensién nominal de contacto ac
Corriente nominal de los contactos
Resistencia de aislamiento
Rigidez dieléctrica
Vida atil eléctrica

Especificaciones mecanicas

250V ac
Conexidn rapida
Plano

Temperatura de soldadura max. A 260Celsius grados,
tiempo de inmersion 5+/-1sec, frecuencia de
Proceso de soldadura a 2 veces max

250V

5Aa250Vac

1000m-ohmios min

2.000 V ac rms

50.000 ciclos de conexién y desconexion a plena carga

Tipo de montaje

Tamafo de abertura del panel
Didmetro de abertura del panel
Vida mecénica

Fuerza de actuacién

Par

Especificaciones  del

Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

* Temperatura de funcionamiento min.:

=20 °C

Prueba de frio

Prueba en caliente

Prueba de humedad

entorno

Montaje en panel

22 (diam.) mm

22mm

Sin carga, 50.000 ciclos min

4N méx

5~14Nm max. Aplicado a la tuerca

55°C
-20°C

Almacenado a una temperatura de —20 (+/-3)grados
Celsius durante 48 horas,

Almacenado a una temperatura de +55(+/-3)Celsius
durante 48 horas, no se produciran cambios en
rendimiento eléctrico del interruptor

Se almacena a una temperatura de 40 (+/-3)Celsius
con una humedad relativa del 90%~95% durante 48
horas,
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no se produciran cambios en el rendimiento eléctrico
del interruptor

Categoria de proteccion

indice de proteccion IP IP65, IP67
Cumplimiento/Certificaciones RoHS
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